Temperatursonden ENE

MERKMALE

RS PRO Luft, allgemeiner
gg?lrgendurchmesser Temperaturfﬁhler, Typ K, max
+750 °C.

Erhaltlich mit den
besten
Genauigkeiten von
10,25 % und 0,15 %

Oberflachensonde
mit schneller
Ansprechzeit

Miniaturstecker

Die
Thermoelementverbi
ndung ist vom
Mantel isoliert

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO RS PRO bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Oberflachentemperaturfihlern
vom Typ K und Typ T. Da diese 2-Meter-Draht-Sonden Typ K und Typ T eine Genauigkeit von 0,25
% beibehalten kdnnen, bieten sie eine fantastische Losung zur Temperaturmessung. Diese Sonden
bestehen aus Edelstahl 316 mit abgedichteter Silikongummispitze fir eine wasserdichte Montage.
Diese Konstruktion ermdglicht das Eintauchen in Flissigkeiten und ist schnell ansprechend.

Allgemeine

Sondentyp Luft, allgemein
Sensortyp Typ K

Minimale Temperaturmessung -100°C

Maximale Temperaturmessung +750°C
Ansprechzeit 0,1s

Beste Genauigkeit +0.25%
Steckverbindertyp Miniaturstecker
Betriebstemperatur -30 °C bis +50 °C.

Computer, Haushaltsgerate, Kalibrierung und

Anwendungen Messtechnik, Industriegerate, Patienteniiberwachung
Sondendurchmesser 4mm

Sondenléange 110mm

Kabellange 2m
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4MM

MIN MAX
TYPE TEMP TEMP
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