WPP-A

GEFRAN 146NET0STRIKTIVER BERUHRUNGSLOSER

LINEARWEGAUFNEHMER

== HYPERWAVE

HIGH-PERFORMANCE MAGNETOSTRICTIVE TECHNOLOGY

q

Modell

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

von 50 bis 2500 mm

Gemessene GroBe

Weg / Geschwindigkeit

Abtastrate fir Position

0,5 ms bis 3 ms

Geschwindigkeitsausgang

(typisch) (vom Weg abhéngig)
Messbereich min 0 .. 0,1 m/s
Geschwindigkeit max 0..10 m/s
Genauigkeit <2%

(im gesamten Messbereich)

(ANALOGAUSGANG)

Wichtigste Eigenschaften

e Bertihrungslose Technologie mit hoher Lebensdauer

* Wege von 50 bis 2500 mm

e Gefiihrter oder freier Positionsmagnet

» GroBBe Auswahl an Analogausgéngen (in Spannung
oder Strom) fiir die direkte Messung von Weg und
Geschwindigkeit oder die inverse Messung (nur Weg)

» Modelle mit einem oder zwei Positionsmagneten lieferbar.

* Versorgungsspannung 24VDC +20%

* Vibrationsfestigkeit (DIN IEC68T2/6 12g)

e Schutzart IP67

* Betriebstemperaturbereich: -30...+75°C

» Elektromagnetische Vertrdglichkeit 2014/30/EU (EMV)

» Konform zur RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Beruhrungsloser Linearwegaufnehmer mit der magnetostriktiven
Technologie HYPERWAVE. Da die Position vom Positionsmagneten
berlihrungslos erfasst wird, arbeitet dieser Wegaufnehmer
verschleiBfrei und hat folglich eine quasi unbegrenzte Lebensdauer.
Hoher Schutz gegen auBere Einflisse und EMV—Stérfestigkeit.

Hohe Ablesegenauigkeit der Messung hinsichtlich Nichtlinearitat,
Wiederholbarkeit und Hysterese. Hohe Widerstandsfestigkeit
gegenuber Vibrationen und mechanischen StéBen und daher fiir den
rauen Einsatz in Industrieumgebungen geeignet.

Schock nach DIN
IEC68T2-27

100g - 11ms - Einzelzyklus

Vibration nach
DIN IEC68T2-6

12g/10...2000Hz

Verstellgeschwindigkeit

<10 m/s

Max. Beschleunigung

< 100 m/s? Verstellung

Auflésung

16 bit
(max. Ausgangsrauschen 5 mVpp)

Positionsgebertyp
(siehe Anmerkung)

Geflhrter Positionsmagnet
Getrennter freier Positionsmagnet

Betriebstemperatur -30...475°C
Lagertemperatur -40...+100°C
Temperaturkoeffizient 0.005% F.S./°C
Schutzart IP67

Anmerkung:

1) Fur Wege > 2500m geflihrte oder freie Positionsmagneten mit einem
maximalen Abstand von 4mm verwenden.

2) Bei den Versionen mit mehreren Positionsmagneten missen diese im
gleichen Abstand und bei der gleichen Temperatur arbeiten.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausgangssignal 4...20mA (E/F/H

IaNgREI 0-10VNPIY) | " 50ma ((B/C/D))
Nennversorgungs- 24 Vdc £20% 24 Vdc £20%
spannung
Max. Stromaufnahme 70mA 90mA
Max.Ausgangsbelastung 5kQ <500Q
Max.Ausgangsrauschen <5mVpp <5mVpp
Max.Ausgangswert 12V 30mA
Ausgangswert im Fehlerfall 10.5V 21mA
Elektrische Isolation 500V (*) 500V (*)
Verpolschutz Ja Ja
Uberspannungsschutz Ja Ja

hutz n Strom-

e e | s

(*) Suppressordiode 30V 0,4J montiert gegen Spannungsspitzen
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ELEKTRISCHE / MECHANISCHE DATEN

50 | 75 | 100 | 130

150 350

360 | 400 | 450

500 | 550

600

650 1200 | 1250

1300 | 1400 2250

2500

Modell
175 | 200 | 225 | 250 | 300 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 1500 | 1750 | 2000
Abtastrate ms 0,5 1,5 2
Elektrischer
mm Modell

Nutzweg
Unabhénaige Typical: <+0,02 % v. Ew. (min + 0,060 mm) mit gefuhrtem Positionsmagneten
L'near'tétg 9 + %/FS max: <+ 0,02 % v. Ew. mit freiem Positionsmagneten bei einem Abstand zwischen 2 und 5 mm

i i

max: <+ 0,04 % v. Ew. mit freiem Positionsmagneten bei einem Abstand zwischen 5 und 7 mm

Gesamtlange (A) mm Modell + 154
Wiederholbarkeit mm <0,01 (begrenzt durch die Auflésung der Ausgabewert)
Hysterese mm <0,01 (begrenzt durch die Aufldsung der Ausgabewert)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

AUSGANG WPP-A-A

AUSGANG WPP-A-B

AUSGANG WPP-A-C

AUSGANG WPP-A-H

AUSGANG WPP-A-F

STECKER

KABEL

KABEL OPTIONAL FUR

Funktion

WPP-A-A

WPP-A-B

WPP-A-C

WPP-A-H

WPP-A-F

WPP-A-A

WPP-A-H

5 polig M12

6 polig M16

8 polig M16

8 polig M12

Standard kabel

5-adriges kabel
verdrahtet

8-adriges kabel
verdrahtet

Ausgang
Positionsmagnet 1
0..10V

4..20mA

0...20mA

Grau

Braun

Grin

GND

Ausgang
Positionsmagnet 1
(V)

Rosa

WeiB

Gelb

IPositionsmagnet 1
Ausgang

Positionsmagnet 2
Ausgang
Geschwindigkeit
0...10V

4...20mA

0...20mA

Gelb

Dunkelblau

Rosa

GND

Positionsmagnet 1
Ausgang
Positionsmagnet 2
Ausgang
Geschwindigkeit
(%)

Rosa

WeiB

Grau

Spannungsversorgung+

Braun

Grau

Braun

Spannungsversorgung
GND

WeiB

Schwarz

Dunkelblau

n.c.

4

Rot

n.c.

1(5%)

WeiB

(*) = fur Version 4...20mA/0...20mA
Das Gehause des Wegaufnehmers darf nur auf der Seite des Uberwachungssystems mit dem Schirm des Kabels geerdet werden.




ANALOGAUSGANG

Der magnetostriktive
Wegaufnehmer WPP-A
hat einen direkten und
invertierten Analogausgang
in Spannung oder in Strom
mit einem zur Position

des Positionsmagneten
proportionalen Signal.

Bei Anschluss an eine
Steuerung oder ein
Messgerét ist keine
elektronische Aufbereitung
des Signals erforderlich.

0..10Vd.c.
0..20 mA
4..20 mA

— 0
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: Slgr)e_ll proportional zur : 20..0 mA
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BESTELLNUMMER

Wegaufnehmer [w]|[P][P]

R

\ Analogausgang \ A \
Steckertypen
Ausgang 5-polig
Stecker M12 A
Auf Anfrage lieferbar
Ausgang 6-poliger
Stecker DIN45322 B
Ausgang 8-poliger
Stecker DIN45326 ¢
Ausgang 8-poliger Stecker M12 | H
Kabelausgang PVC F
Model —
Ausgange
0...10Vdc | 1 Positionsmagnet N
0...10Vdc | 1 Positionsmagnet, Weg und Geschwindigkeit | P
0...10Vdc | 2 Positionsmagneten (Mindestweg 360 mm) Y
4...20mA | 1 Positionsmagnet E
4...20mA | 1 Positionsmagnet, Weg und Geschwindigkeit | F
4...20mA | 2 Positionsmagneten (Mindestweg 360 mm) |H
Auf Anfrage lieferbar
..20mA 1 Positionsmagnet B
0...20mA | 1 Positionsmagnet, Weg und Geschwindigkeit | C
0...20mA | 2 Positionsmagneten (Mindestweg 360 mm) |D
0...+5Vdc | 1 Positionsmagnet K

Beispiel: WPP-A-B-0400-N, PKIT090, PCUR210

Wegaufnehmer Modell WPP, Analogausgang, 6-poliger Stecker, Modell 400, Ausgang O...

Positionsmagnet PCUR210.

@@@@E@J@E@L@E@EE

Geschwindigkeitsausgang

Nur fiir Analogausgang
Option C, F, P
Max. messbare Geschwindigkeit:
0.1...10.0 m/s
00.0 | Funktion nicht erforderlich
00 Ausgang A,B,C, H
Kabelldnge Ausgénge F
00 |1m
05 (5m
10 |10m
15 |15 m

Auf Anfrage sind von der
Standardausfihrung abweichende
mechanische und/oder elektrische

Eigenschaften mdglich.

10VDC, Befestigungsbligel PKIT090, Standard-




POSITIONSGEBER
PCUR202/PCUR230 PCUR210 PCUR211 PCUR212

Freier Positionsmagnet Gefihrter Positionsmagnet, Geflhrter Positionsmagnet, Gefihrter Positionsmagnet,
g flaches Axialgelenk hohes Axialgelenk Winkelgelenk

/Winkelgelenk

.H""-H._:‘ Bohrungen
— M5x10 mm
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BEFESTIGUNGSBUGEL

[PIK][T] DE 15

: »_.:S Befestigungsbuigel (2 Befestigungsbiigel pro Satz) p |
e : Befestigungsbiigel aus Stahl, 090
%_ y Lochabstand 42,5 mm
Befestigungsbuigel aus Stahl, 091 Ll
Lochabstand 50 mm

Code Lochabstand | Schraube | Abmessungen
PKIT090 42.5 M4 56
PKIT091 50 M5 63.5




Kodes:

OPTIONALE STECKVERBINDER

Fur Ausgange A-H, Stecker Gewinde M12

CONO031 fur 5-poligen Ausgang (WPP-A-A)
CONO041 fur 5-poligen Ausgang (WPP-A-A)
CONO035 fur 8-poligen Ausgang (WPP-A-H)
CONO042 fur 8-poligen Ausgang (WPP-A-H)

Kodes:

Einstecktiefe des Steckers: 10mm

Fir Ausgange B-C, Stecker Gewinde M16

CONO021 fur 6-poligen Ausgang (WPP-A-B)
CONO022 fur 6-poligen Ausgang (WPP-A-B)
CONO023 fur 6-poligen Ausgang (WPP-A-B)
CONO026 fur 8-poligen Ausgang (WPP-A-C)
CONO027 fur 8-poligen Ausgang (WPP-A-C)
CONO028 fur 8-poligen Ausgang (WPP-A-C)

Verschraubung
fir Kabel 26.5

56

& %3

820

CONO031
CONO035
IP67 - IEC 48B

Verschraubung Serracavo
fur Kabel 05 per cavo 26 - 08
R
S
S
S
Verschraubung
fiir Kabel 06 - @ 8 217 218
CONO041 CONO021 CONO022
CONO042 CONO026 CONo027
IP67 IP40 - EMC IP67 - EMC

fir Kabel 95 - 08

54

Verschraubung

CONo023
CONo028
IP67 - EMC

OPTIONALE KABEL AUSGANGE
VERDRAHTETES KABEL MIT GERADEM STECKER

Ca 50

Der Kabelschirm ist mit
dem Stecker verbunden.

VERDRAHTETES KABEL MIT WINKELSTECKER

Der Kabelschirm ist mit dem

Stecker verbunden.

- HE—
Ca 36
Kode 5-adriges Kabel WPP-A-A Kode 8-adriges Kabel WPP-A-H
KODE KODE
Lange “L” Kabel mit Kabel mit Lange “L” Kabel mit Kabel mit
geradem Stecker | Winkelstecker geradem Stecker | Winkelstecker

2 mt CAVO011 CAV021 2 mt CAV002 CAV005
5 mt CAVO012 CAV022 5 mt CAV003 CAV006
10 mt CAV013 CAV023 10 mt CAV004 CAV007
15 mt CAVO015 CAV024 15 mt CAV009 CAV008

Informationen zur elektrischen Installation und die Konformitatserkldrung stehen zum Herunterladen auf der Webseite www.gefran.com zur

Verfugung.

Die Firma GEFRAN spa behilt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an Design und
Funktionen vorzunehmen.

GEFRAN

GEFRAN spa

via Sebina, 74

25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) - ITALIA
ph. 0309888.1 - fax. 0309839063

Internet: http://www.gefran.com
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