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RS 20VA Pro 隔离变压器、 218 
v 交流、 230 v 交流、 242 v 交

流初级、 24V 交流次级                                                                                                          
RS 号： 123-5700              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 100% 电气和绝缘试验 

 

• 各种初级额定电压、 
24V 交流次级额定值 

 

• 低噪声叠层结构 

 

• 清漆浸渍 

 

• 温度等级 - b 
 

• 20VA 额定功率 

 

特点 
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由 RS PRO 为您倾情奉献，一系列隔离变压器在单相解决方案具有优异的表现。具有用于多个输入

的螺钉连接器，并且包括用于螺钉和/或 DIN 导轨固定的坚固托架。高质量隔离变压器在各种应用中

具有出色的表现。出于安全原因，提供了一个接地端子，并且使用分接式初级输入绕组确保减小电压

变化。这些 RS PRO 变压器采用低压调节设计，极其高效，是电气应用的出色补充。所有型号均高

度可靠且质量放心。  

 

 

 

应用     
用于安全用途、工作场所和工业环境、类似于电源。它

们通常安装在外壳和工厂装配线中，而且支持 DIN 导轨

安装。 
      

 

 

额定功率 20V 

初级额定电压 218 v 交流、 230 v 交流、 242 v 交流 

次级额定电压 24VAC  

隔离 5kV rms 

温度等级 b （ 130° ）    
 

输入数据  
最低工作频率 50Hz 

最大工作频率  （60Hz 时）   
 

 

 

 

 

产品说明  

一般规格 

电气规格 
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安装类型 DIN 导轨安装，螺钉安装  

尺寸 66mm x 56mm x 88mm 

长度 66mm 

宽度 56mm 

深度 88mm  

重量 600g  
 

 

 

合规性 / 认证 ce ； rohs                                   
符合标准  EN61558-1, EN61558-2-6, EN61558-2-4 

 

机械规格 

认证 
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