Lynx-QE
PL28W GR10Q 835 Color box
0024999

@ CEx A

PRODUKTUBERSICHT

Bestellnummer
Technologie
Lichtfarbe
Energieklasse

Produkteigenschaften

Flat profile, slim, high output lamps

Excellent colour rendering - (CRI=85)

4-pin GR10q cap without starter

To be used with electronic ballast
Dimmable with suitable ballast

Available in Homelight (2700K), White (3500K) and Cool White
(4000K)

e Average rated life 11000 hours

0024999

Compact Fluorescent
835

A

Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h) 10000

Lampenform
Lampenoberfliche
Dimmbar
Verschluss/Sockel
Typ

EAN-Code

Ra

Farbtemperatur (K)

Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (Im)
Lichtausbeute (Nennwert) (Im/W)

Watt (Nennleistung) (W)
Spannung (V)

© Havells Sylvania

| Date Printed: 28 Nov 2014

Suqgare

frosted
Referring to ballast
GR10Q
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Lynx-QE
PL28W GR10Q 835 Color box
0024999

DATENTABELLE

Allgemeine daten

Technologie Compact Fluorescent
Nur fiir trockene Umgebungen Yes

Bestellnummer 0024999
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h) 10000

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h) 10000
Energieklasse A

Lampenform Suqare
Lampenoberflache frosted

Dimmbar Referring to ballast
Verschluss/Sockel GR10Q

Typ Lynx QE

EAN-Code 5410288249995
E-Nummer FI 4940129

E-Nummer SE 8357345

Lange Bezeichnung Flat profile, slim, high output lamps. Excellent colour rendering - (CRI=85). 4-

pin GR10q cap without starter. To be used with electronic ballast. Dimmable
with suitable ballast. Available in Homelight (2700K), White (3500K) and Cool
White (4000K). Average rated life 11000 hours

Produktname PL28W GR10Q 835 Color box
Quecksilbergehalt der Lampe (mg) <2.5mg

Startzeit (max) (s) <2
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung 60

(max) (s)

Betriebsgerit erforderlich Yes
IEC-Referenz IEC 60901
IEC-Referenz 2 IEC 61199
Einsatzzweck General lighting
Lampen fiir spezielle Einsatzbereiche No
Transformator erfordetrlich Electronic Ballast
Menge/Verpackungseinheit 10

Nennwert Uberlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz 0.98
Nennwert Uberlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz 0.98
Nennwert Uberlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz 0.94
Nennwert Uberlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz 0.88
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Lynx-QE
PL28W GR10Q 835 Color box
0024999

Lichttechnische daten

Lichtfarbe

Ra

Farbtemperatur (K)

Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (Im)
Lichtstrom (Nennwert) (Im)

Umgebungstemperatur fiir maximalen
Lichtstrom (°C)

Nennwert Lichtstrom nach 2.000 h, 50 Hz
Nennwert Lichtstrom nach 4.000 h, 50 Hz
Nennwert Lichtstrom nach 6.000 h, 50 Hz
Nennwert Lichtstrom nach 8.000 h, 50 Hz

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer
Lichtausbeute (Nennwert) (Im/W)

Nennwert Lichtausbeute (Im/W) 100H, 50Hz
Optimum

Watt (Nennwert) (W)
Watt (Nennleistung) (W)
Spannung (V)
Ziindspannung (V)
Stromstérke (A)

Physikalische daten

Gewicht (kg)

Lange Basis zu Basis (mm) — A
Lampenlange (mm) — C/L
Lampendurchmesser (mm) - D
Verpackungsbezeichnung

Single package dimensions (L x W x H) (cm)

Outer package dimensions (L x W x H) (cm)

835
82
3500
2050
2050
25

0.9
0.85
0.82
0.8

31
73

Depends on Ballast

28
28
95
450
0.32

0.13

No

207

205

Box/Sleeve

20.50 x 2.95 x 20.00
46.60 x 26.80 x 23.10
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Lynx-QE
PL28W GR10Q 835 Color box
0024999

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

ENERGIEETIKETT

BHBRPrAA - EVEpY I

SYLLAARS 0024599

31 kwn/1000h
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