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RS PRO RS Pro Kabelkanal 
RS Pro, graues Slott-Panel-
Kabelkanal - offener Schlitz, 

W40 mm x D60mm, L2m, PVC                                                          

RS Best.-Nr. 758-9222                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Schnelle und 
einfache Installation 

 

• Saubere graue 
Oberfläche 

 

• Bis zu 85 °C 
Betriebstemperatur 

 

• Hohe Stoß-
/Warmfestigkeit 

 

• 4 mm Schlitzabstand 

 

MERKMALE 
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Der schmale RS Pro Kabelkanal mit offenem Schlitz ist aus grauem PVC gefertigt und sorgt für eine 
saubere, moderne Oberfläche in jedem Arbeitsbereich. Vorteile von PVC-Kabelkanälen sind hohe 
Stoßfestigkeit, Verformungsfestigkeit, selbstverlöschend und die ability zum Reinigen. Die flache 
Rückseite ermöglicht die Befestigung am Bereich, an dem der Kabelkanal angebracht werden soll, 
was eine einfache und dennoch effektive Installation und eine sichere Kabelorganisation ermöglicht. 
Unser Kabelkanal hat eine schmale Gehäuseform mit einer maximalen Betriebstemperatur von 85 
°C, ideal für alle Ihre Kabel- und Zubehörmanagementanforderungen und bietet gleichzeitig eine 
perfekte Oberfläche.  

 

 

 

Kabelkanal-/Kettenausführung  Geschlitzter Plattenkabelkanal   

Werkstoff   PVC 

Farbe Grau 

Brandverhalten     Selbstverlöschend 

Anwendungen 
Büros und Innenarbeitsplätze, in verschiedenen Längen, 
Elektrowerkstätten, Schulen, Krankenhäuser, Hotels und 
überall dort, wo Kunden zwischen Kabeln laufen 

   

     

 

Länge 2m 

Breite 40mm 

Tiefe    60mm 

Steckplatztyp Offen  

Schlitzabstand  4mm 

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich Bis zu 50 °C.   

Maximale Betriebstemperatur 85 °C    

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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Normen erfüllt CE, CSA, RoHS-konform, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL 
E97527 

      

 

 

Zulassungen 


