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1. Sicherheitshinweise

m Das SOLARLOK-Steckverbindersystem ist nur zum

Anschluss an festverlegte Kabel zugelassen.
A m Die Steckverbinder nicht unter Last trennen.

m Stromkreise sind immer mit geeigneten Mitteln allseitig
zuU trennen.

m Nur Leitungen, die von Tyco Electronics freigegeben
sind, dUrfen mit den SOLARLOK-Komponenten verarbei-
tet werden.

m Die Leitungen mUssen nach dem Konfektionieren mit
dem Aufkleber Art.nr. 0-1718077-1 ,nicht unter Last
trennen” markiert werden.

m Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag mussen die
Steckverbinder bei der Konfektionierung immer allseitig
von anderen Spannungsquellen getrennt sein.

m Ungesteckte Steckverbindungen miissen grundsatzlich
vor Verschmutzung (Staub, Feuchtigkeit, Fremdparti-
keln) mittels Staubschutzkappen geschltzt werden. Der
Schutzgrad IP 67 wird nur in gestecktem Zustand erfullt.

m Steckverbindungen die ungesteckt bleiben, missen
ebenfalls vor Umwelteinflissen geschltzt werden.

@ m Tyco Electronics untersagt grundsatzlich jegliche
Verwendung von Schmierstoffen bei der Verarbeitung.

2. Verarbeitungwerkzeuge

Installateur Starter Set (1) | Handcrimpzange +++ Art.nr. 5-1579010-4
Abisolierzange (2) 1,5 mm?- 6,0 mm? Art.nr. 4-1579002-2
Handcrimpzange (3)| 4,0 mm2und 6,0 mm? Art.nr. 1-1579004-2
Ausdrlckwerkzeug (4) | alle Kontakte Art.nr. 1102855-3
Servicekoffer (5) | komplett ausgestattet Art.nr. 1534858-1
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Fur Toleranzen der Abmessungen und technische Daten sind ausschlieBlich die neuesten Tyco Electronics
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3. Montageschritte

3.1 Leitung auf 9 mm 1 mm abisolieren, ohne die Litzen
zu beschadigen.

3.2 Litze bis zum Anschlag in den Kontakt des entspre-
chenden Leiterquerschnitts einfihren, Handzange
betatigen, dabei Leitung in Position halten.

e

3.3 Dichtung mit Klemmring bis Anschlag in das Gehause
einflhren. Gehen Sie zu 3.5, wenn Sie vormontierte
Steckverbindergehause verwenden!

e
-

3.4 Uberwurfmutter mit wenigen Umdrehungen auf
Gehduse schrauben.

il
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Kundenzeichnungen bzw. Produktspezifi kationen verbindlich - siehe tycoelectronics.com/solar.



pu—
-
-

Tyco
Electronics

SOLARLOK
Steckverbindersystem

Lit.-Nr. 9-1773457-8
Status 10-2010

Installationsanweisung

Vormontierte Steckverbindergehause

3.5 Kontakt mit Leitung in das Steckverbindergehause bis
zum hoér- und flhlbaren Verrastungspunkt einflhren,
durch leichtes Zurlckziehen der Leitung Verrastung
Uberprafen.

o

3.6 Das Anzugsmoment im Neuzustand betragt 1,3 +
0,2 Nm. FUr diesen Arbeitsgang empfiehlt sich eine
,geschlitzte Nuss” mit Schllsselweite 13 mm,

PN 523229-1.

4. Steckvorgang

m Die Steckverbinder sind mit + oder - gekennzeichnet.
Kodierungsrippen gewadhrleisten, dass nur gleiche Poten-
tiale miteinander steckbar sind.

m Die Steckverbinder sind nur ordnungsgeman mit-
einander verrastet, wenn die Rasthaken biindig im
Gegenstiick versenkt sind. Die Verrastung wird mit
einem deutlich hérbaren ,Klick® quittiert.

m FUr die Stiftstecker (kabelseitig) existiert auch eine
neutrale Ausflihrung. Mit dieser lassen sich sowohl der
+ kodierte als auch der - kodierte Buchsenstecker
stecken. Vor dem Stecken ist unbedingt auf die richtige
Polaritat zu achten. Nur flr die serielle Verschaltung
zugelassen.

Fur Toleranzen der Abmessungen und technische Daten sind ausschlieBlich die neuesten Tyco Electronics
Kundenzeichnungen bzw. Produktspezifi kationen verbindlich - siehe tycoelectronics.com/solar.
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5. Leitungsverlegung
Biegeradius (r) mind. 5 x Kabel @
\ / r = richtig!
6. Trennen der Steckverbindung
Herunterdricken der
Betatigungsflachen <= Trennen =P
Fur Toleranzen der Abmessungen und technische Daten sind ausschlieBlich die neuesten Tyco Electronics 5
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Tabelle 1 Tabelle 2
Vormontierte* SOLARLOK-Steckverbindergehduse Ersatzkontakte (Drehteil) fiir das SOLARLOK-Steckverbindersystem
Draht- Polaritit Stift Buchse KabelauBen- Klemmrin Drahtquerschnitt Stiftkontakt Buchsenkontakt
querschnitt Art.nr. Art.nr. durchmesser 9 a Art.nr. Art.nr.
2,5 mm? + 0-1394461-1 0-1394462-1 2,5 mm? 0-1987280-1 0-1987281-1
2,5 mm? - 0-1394461-2 0-1394462-2 4,0 mm? 0-1987280-2 0-1987281-2
2,5 mm? N 6-1394461-1 - 6,0 mm? 0-1987280-4 0-1987281-3
KabelauBen- 1987056-1
4,0 mm? + 0-1394461-3 0-1394462-3 durchmesser
4,0 mm? 0-1394461-4 | 0-1394462-4 von 5,5 mm . . . _
g (e B ) B ) - bis 7,8 mm Es ist erforderlich, dass Montage und Installation von quali-
4,0 mm2 N 6-1394461-2 - A fiziertem und geschultem Personal unter Berlcksichtigung
5.0 me + 6-1394461-5 513944625 aller geltenden Sicherheitsbestimmungen durchgefihrt
6,0 mm? - 6-1394461-6 5-1394462-6 werden. . . )
Im Falle der Missachtung der Verarbeitungsanweisung
6,0 mm? N 6-1394461-4 - 114-18488 einschlieBlich der Verwendung von TE-freigege-
benen Verarbeitungswerkzeugen (falls zutreffend) kann es
25 (e - 0-1394461-7 4-1394462-6 zu mangelhafter Installation bzw. elektrisch verursachten
2 Branden fuhren.
2,5 mm - 0-1394461-8 4-1394462-7 KabelauBen- 1740379-2
2,5 mm? N 6-1394461-3 - durchmesser
von 4,5 mm -
4,0 mm? + 7-1394461-0 | 4-1394462-8 bis 5,5 mm Technische Daten
4,0 mm? - 7-1394461-1 4-1394462-9
4,0 mm? N 7-1394461-2 Nennspannung:
o mm - B - 1000V (UL 600V), Strombelastbarkeit 25A bei 85°C

*alle notwendigen Teile inklusive Kontakt enthalten
Umgebungsbedingungen:
f J /" /' -40°C bis 85°C (fur UL 75°C) unter Volllast

Bitte beachten Sie auch folgende Dokumenta-
tionen, um eine ordnungsgemanBe Verarbeitung
der SOLARLOK-Produkte zu gewahrleisten:

Applikationsspezifikation 114-18488, Verarbeitungs-
anweisungen 411-18305-2 und 114-94061 sowie Produkt-
spezifikation 108-18701 fUr zusatzliche technische Daten.
Stift-Stecker Buchsen-Stecker Mehr Informationen unter www.tycoelectronics.com/solar

6 Fur Toleranzen der Abmessungen und technische Daten sind ausschlieBlich die neuesten Tyco Electronics Fur Toleranzen der Abmessungen und technische Daten sind ausschlieBlich die neuesten Tyco Electronics 7
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Zubehor: Staubschutzkappen

Buchsen Stecker - Staubschutzkappe

Art.nr. Verpackungseinheit

1987424-1 100

Stift Stecker - Staubschutzkappe

Art.nr. Verpackungseinheit

1987419-1 100

Der Gebrauch der wiederverwendbaren Staubschutz-
kappen bis zum Steckvorgang wird dringend empfohlen.
Bei montierter Kappe erfullt die der Steckverbinder IP 44
(Staub und Spritzwasserschutz) nach IEC 60529.

Fur Toleranzen der Abmessungen und technische Daten sind ausschlieBlich die neuesten Tyco Electronics
Kundenzeichnungen bzw. Produktspezifi kationen verbindlich - siehe tycoelectronics.com/solar.
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Steckverbinder-Sicherung

Sicherungsring

Entriegeln Gefordert Montage- Verpackungs-
Art.nr. . . .
durch von anleitung einheit
Schlitz- NEC* / USA
2106207-1 schrauben- | UTE C15-712 | 408-10296 100
dreher / France

*fur detaillierte Informationen siehe NEC 2008: 690.33

Sicherungsbiigel - schwenkbar

Verpackungs-

Gefordert von N N
einheit

Art.nr. Entriegeln durch

1534226-1 kein Werkzeug - 100
erforderlich

Fur Toleranzen der Abmessungen und technische Daten sind ausschlieBlich die neuesten Tyco Electronics 9
Kundenzeichnungen bzw. Produktspezifi kationen verbindlich - siehe tycoelectronics.com/solar.
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Solarkabel - TUV und UL-zertifiziert

TUV PV1-F/UL (ZKLA)

Leiter- KabelauBen- Verpackungs-
Art.nr. querschnitt durchmesser | Mantel- einheit*
farbe

(mm3?) | (AWG) (mm) (m)
1-956297-4 2,5 14 6,65 Schwarz 100
1-956297-5 2,5 14 6,65 Rot 100
1-956297-6 2,5 14 6,65 Blau 100
1-956298-4 4,0 12 6,90 Schwarz 100
1-956298-5 4,0 12 6,90 Rot 100
1-956298-6 4,0 12 6,90 Blau 100
1-956299-4 6,0 10 7,35 Schwarz 100
1-956299-5 6,0 10 7,35 Rot 100
1-956299-6 6,0 10 7,35 Blau 100

*auch in VPE 500m lieferbar

Sl

=

Freigaben/Zulassung:

m |[EC 60228 Klasse 5 (feindrahtig, verzinntes Kupfer,
flexibel)

m TUV-Zertifizierung nach
2Pfg1169/08.2007

m UlL-Zertifizierung nach 4703

Nennspannung:
1000 VAC TUV (600 VAC UL) 1800V DC

Min. Betriebstemperatur/Max. Leitertemperatur:
-40 °C - +125 °C

Fur Toleranzen der Abmessungen und technische Daten sind ausschlieBlich die neuesten Tyco Electronics
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Erdungs-L6ésungen
Grounding Connectors und Grounding Bolts
Verarbeitung nur mit nicht-isolierten, massiven Kupferleitungen
Art.nr. Beschreibung Mon?age- Verp_acku_ngs-
anleitung einheit
Grounding Conn. mit selbst-
EBAEER schneidender Schraube HOLERIEY 199
Grounding Connectors mit
1954381-2 Schraube und Mutter 408-10160 100
Grounding Connectors
1954381-3 mit Schraube, Mutter, 408-10160 100
Zahnscheibe
AWG 6-12 Grounding Bolts,
21068311 | 410-32 UNC langer Schaft | 408710262 100
AWG 6-12 Grounding Bolts,
2058729-1 #8-32 UNC Std.-Schaft 408-10262 100
Grounding Connectors Grounding Bolts
12-10 AWG (4 mm?) “ 12-6 AWG (4-16 mm?2) “
W’ﬂ =
C
1. Einlegen 2. SchlieBBen 3. Fertig!
Fur Toleranzen der Abmessungen und technische Daten sind ausschlieBlich die neuesten Tyco Electronics n
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Tyco Electronics Kundenservice:

Osterreich +43190560 1228
Bulgarien +359 2 9712152
Tschechien &

Slowakei +420 541162 113
Agypten +202 419 2334
Frankreich +3313420 8686
Deutschland +49 62511331999
Griechenland +30 210 9370 396
Ungarn +36 12891016
Italien +39 0114012 632
Indien +9180 285 40800
Litauen & Lettland +370 5 211 306
Niederlande +3173 6246 999
Polen +48 22 4576 704
Rumanien +40 21 311 3479
Russland +7 495790 7902 404
Slowenien +386 15613270
Spanien & Portugal +34 93 2910330
Turkei +90 212 2818181
Ukraine +380 44 206 2265
GroBbritannien +44 8706 080 208
USA +1800 522 6752
Kanada +1905 475 6222
Zentralamerika &

Mexiko +52 551106 0814
Stdamerika +5511 2103 6000
China +86 400 820 6015

tycoelectronics.com/solar
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