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USB-Steckverbinder von RS 
Pro, Frontplattenmontage, 

Buchse auf Stecker 3.0 B auf 
A, Steckeinheit, gerade - zwei 

Anschlüsse 
RS Best.-Nr. 916-0224             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Passend für einen 
Standard-XLR-
Ausschnitt 

 

• Kann von vorn oder 
hinten montiert 
werden 

 

• Niedrige 
Rückseitenprofile 
sorgen für 
Platzersparnis 

 

• Rahmen mit 
mattierter schwarzer 
Oberfläche 

MERKMALE 
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Dieser USB-Durchführungs-Steckverbinder aus Metall der vertrauenswürdigen Marke RS PRO 
ermöglicht die Verbindung und Anpassung verschiedener USB-Typen durch eine robuste 
Einbausteckverbindung, die in ein Standard-Chassis im XLR-Format passt.  

In dieser Serie erhältlich: 

907-5621 - USB-3.0-A-auf-A-Durchgangssteckverbinder mit Senkkopf-Schraubenlöcher  
907-5624 - USB 3.0 B-auf-A-Durchgangssteckverbinder mit Senkkopfschraubenlöchern.  
907-5628 - USB 2.0 B auf A durchkontaktierter Steckverbinder mit Senkkopfschraubenlöchern.  
907-5630 - USB-2.0-A-auf-B-Durchgangssteckverbinder mit Senkkopf Schraubenlöcher  
907-5637 - USB 2.0 B auf A durchkontaktierter Steckverbinder mit Senkkopf Schraubenlöcher  
916-0215 - USB-3.0-A-auf-A-Durchgangssteckverbinder  
916-0224 - USB 3.0 B-auf-A-Durchgangssteckverbinder  
916-0227 - USB 2.0 B-auf-A-Durchgangssteckverbinder  
916-0221 - USB-2.0-A-auf-A-Durchgangssteckverbinder  
916-0230 - USB-2.0-A-auf-B-Durchgangssteckverbinder 

 
 

 

 

 

Geschlecht Buchse auf Stecker 

Montageart Tafelmontage 

USB-Typ B bis A 

Anschlussmethode Steckbar 

USB-Version 3.0 

Gehäuseausrichtung Gerade 

Anzahl der Anschlüsse 2 

Kontaktwerkstoff Metall 

Farbe Schwarz 

Einsatzmaterial ABS 

Rahmenmaterial Vernickelter Zinkdruckguss 

Gehäusematerial Vernickelter Stahl 

Anwendungen 
Computer, Tablets, Spielkonsolen, Smart-TVs, DVD- 
und Blu-Ray-Player 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075621/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075624/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075628/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075630/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9075637/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160215/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160224/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160227/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160221/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9160230/
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Nennstrom 1,5 A max 

Nennspannung 30Vac 

Kontaktwiderstand 50 mΩ max 

Isolationswiderstand Min. 20 MΩ 

Prüfspannung des Dielektrikums 500Vac 

 

   

 

Minimale Betriebstemperatur -20.0°C 

Maximale Betriebstemperatur 50 °C 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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