
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900443

22/05/2019   Página 1 / 3

Zócalo de relé - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Borne de base PLC de 6,2 mm con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para
montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 5 V DC

Datos mercantiles
Unidad de embalaje 10 pcs

Cantidad de pedido mínima 10 pcs

EAN

EAN 4046356507585

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,000 g

Número de tarifa arancelaria 85369010

País de origen Alemania

Clave de venta CK6231

Datos técnicos

Observación

Restricción de uso CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro
de descargas

Observación

Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa
separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un
puenteado de potencial se efectúa en este caso con FBST 8-PLC... o
FBST 500....

Medidas
Anchura 6,2 mm

Altura 80 mm

Profundidad 94 mm

Datos de entrada
Tensión nominal de entrada UN 5 V DC

Indicación de estado LED
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Zócalo de relé - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443
Datos técnicos

Datos de entrada
Circuito de protección Diodo de rueda libre, diodo contra inversión de polaridad

Diodo de rueda libre

Datos de conexión
Denominación Conexión Lado de entrada

Tipo de conexión Conexión push-in

Longitud a desaislar 10 mm

Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 2,5 mm²

0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual)

2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN)

Sección de conductor AWG 26 ... 14

Datos de conexión 2
Denominación Conexión Lado de salida

Tipo de conexión Conexión push-in

Longitud a desaislar 10 mm

Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 2,5 mm²

0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual)

2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN)

Sección de conductor AWG 26 ... 14

Generalidades
Circuito de protección Diodo de rueda libre, diodo contra inversión de polaridad

Color gris

Modo operativo Tiempo de trabajo 100 %

Posición para el montaje discrecional

Normas y especificaciones
Conexión según norma CUL

Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Environmental Product Compliance
Lead 7439-92-1

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años

Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la
declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Homologaciones

Homologaciones

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900443
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900443


https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900443

22/05/2019   Página 3 / 3

Zócalo de relé - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443
Homologaciones

Homologaciones

DNV GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

DNV GL    http://exchange.dnv.com/tari/  TAE0000196-01

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082

cULus Recognized      
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