
Scheda prodotto 

Caratteristiche 
A9L16298 

 
  

 

 
Principale 
Gamma di prodotti IQuick PRD 

Tipo di prodotto o componente Sistema antifulmine con cartuccia inseribile 

Nome abbreviato IQuick PRD8r 

Numero di poli 1P + N 

Segnalazione remota Con 

Composizione contatti segnale 1 SD (1 C/O) 

Tipo limitatore sovratensioni Rete distribuzione elettrica 

Sistema di messa a terra TN-S 
TT 

[Uoc] tensione circuito aperto 10 kV tipo 3 modo comune L/PE 
10 kV tipo 3 modo comune N/PE 
10 kV tipo 3 modo differenziale L/N 

 
Complementare 
Tipo classe lim. sovratensioni Type 2 + 3 

Tecn. limitatore sovratensioni MOV + GDT 

Tensione nominale di esercizio [Ue] 230 V AC 50/60 Hz 

Corrente di scarica nominale Modo comune: 2 kA L/PE 
Modo comune: 2 kA N/PE 
Modo differenziale: 2 kA L/N 

Massima corrente di scarica Modo comune: 8 kA L/PE 
Modo comune: 8 kA N/PE 
Modo differenziale: 8 kA L/N 

Uc tensione operativa continua massima Modo comune: 264 V N/PE 
Modo comune: 350 V L/PE 
Modo differenziale: 350 V L/N 

Up livello protezione tensione 1.2 kV tipo2 modo differenziale L/N 
1.4 kV tipo 3 modo comune L/PE 
1.4 kV tipo 3 modo differenziale L/N 
1.5 kV tipo2 modo comune L/PE 
1.5 kV tipo2 modo comune N/PE 
1.5 kV tipo 3 modo comune N/PE 

Tipo dispositivo di sezionamento Interruttore integrato 

Corrente corto circuito Isccr: 25 kA 

Segnalazione locale Bandiera colore: bianco/rosso 

Tensione circuito di segnalazione CA: 250 V 50/60 Hz 

Corrente uscita segnalazione 2 A 

Versione Fissa 

Supporto di montaggio Guida DIN simmetrica 35 mm 

Passi 9 mm 8 

Altezza 94 mm 

Larghezza 72 mm 

Profondità 75.9 mm 

Peso prodotto 0.43 kg 

Colore Bianco ( RAL 9003 ) 

Tempo di risposta <= 25 ns 

Collegamenti - morsetti Terminale a tunnel lato inferiore 2.5...25 mm² 
Terminale a tunnel lato superiore 2.5...25 mm² 

Coppia di serraggio 2.5 N·m 

 
Ambiente 
Standard EN 61643-11 

IEC 61643-1 
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Etichette qualità NF 
KEMA-KEUR 

Grado di protezione IP Su lato anteriore: IP40 
Sul morsetto: IP20 

Grado di protezione [IK] IK05 

Umidità relativa 5...90 % 

Altitudine di funzionamento 2000 m 

Temperatura di funzionamento -25...60 °C 

Temperatura di stoccaggio -40...70 °C 

 
Sostenibilità dell'offerta 
Stato sostenibilità offerta Prodotto non Green Premium 

RoHS Conforme - da 1312 Spec. Schneider Electric dichiarazione di conformità 

REACh Riferimento non contiene SVHC sopra la soglia 

 

2 / 2


