
DIE CLEVERE ENTSCHEIDUNG

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

Um Unfälle und Geräteschäden zu vermeiden, 
lesen Sie diese Anleitung vor der Installation 
oder Benutzung. 

LED ARBEITSLEUCHTEN



R S  P R O   L E D  A R B E I T S L E U C H T E N

S I C H E R H E I T S  I N F O R M A T I O N E N 

Die Arbeitsleuchte wurde nach dem neuesten 
Stand der Technik konstruiert und aus 
hochwertigen Materialien hergestellt, die nach 
Standardverfahren geprüft wurden.
Dennoch kann die Verwendung des Produkts eine 
Gefahr für Personen darstellen oder Sachschäden 
verursachen.

Explosionsgefahr
Diese Leuchte ist nicht für die Verwendung in 
entflammbaren und explosiven Bereichen 
vorgesehen.
Betreiben Sie die Leuchte nicht in 
explosionsgefährdeten Bereichen.

Elektrische Sicherheit
Vergleichen Sie die Netzspannung mit der auf dem 
Produkt angegebenen Nennspannung und 
Hertzzahl und vergewissern Sie sich, dass sie 
identisch sind.
Schließen Sie kein beschädigtes Kabel an.

Risiko für Augen und Netzhaut

Stellen Sie die Beleuchtung schräg, damit Sie 
nicht direkt in die Lichtquelle blicken. 

Die Leuchte ist so zu positionieren, dass 
längeres in die Leuchte starren in einem 
geringeren Abstand als 140cm nicht zu 
erwarten ist, wobei 140cm der Abstand ist, 
bei dem der Schwellwert zur Risikogruppe 2 
erreicht wird.

Umgebungstemperatur
Die zulässige Umgebungstemperatur für die 
Leuchte liegt bei 40°C.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.



Einzelteiliste:

NR.         Beschreibung
1. Transformator
2. Lampenkopf
3. Alu-Kühlkörper Ring
4. Befestigungsklammer
5. LED Leuchtmittel
6. Befestigungsklammer
7. Glasabdeckung
8. O Ring
9. Deckel
10. Schrauben
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A L L G E M E I N E   I N F O R M A T I O N

Verwendungszweck:
Stationäres Licht für Arbeitsmaschinen.

Ort der Verwendung:
Zur Verwendung an Arbeitsmaschinen.

Betriebsart:
Die Leuchte ist für den Dauerbetrieb 
ausgelegt.

Klassifizierungen:
Schutzart IP65.
PAT.PEND.

777-7962 777-7971 777-7974

Produktabmessungen:

R S  P R O   L E D  A R B E I T S L E U C H T E N

Modell Watt Volt
777-7962

12 AC/DC 24V777-7971
777-7974

777-7978

777-7978
12 AC 100-260V777-7987

777-7980

777-7980777-7987



I N S T A L L A T I O N

Montage:
Die Leuchte muss mit den 
mitgelieferten Schrauben auf einer 
stabilen, nicht brennbaren Oberfläche 
montiert werden.
Der Benutzer muss die Zuverlässigkeit 
überprüfen, wenn er Befestigungs-
elemente verwendet, die nicht vom 
Hersteller vorgeschlagen wurden.

Inbetriebnahme:
Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, 
prüfen Sie bitte, ob die Netzspannung mit 
der auf dem Typenschild angegebenen 
Nennspannung übereinstimmt.

R S  P R O  L E D  A R B E I T S L E U C H T E N 



I N S T A N D H A L T U N G  U N D  R E P A R A T U R

Trennen Sie die Leuchte von  
der Stromquelle, bevor Sie Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten durchführen! 
Diese Arbeiten dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden!
Trennen Sie ein beschädigtes 
Anschlusskabel sofort von der 
Stromversorgung und lassen Sie es durch 
den Hersteller oder eine Elektrofachkraft 
austauschen.
Es dürfen nur vom Hersteller 
zugelassene Teile als Ersatzteile 
verwendet werden.

Reinigung:
Reinigen Sie den transparenten Schirm 
regelmäßig, um eine maximale 
Helligkeit zu gewährleisten.
Bitte verwenden Sie zur Reinigung der 
Lampenteile ein mit einem normalen 
Haushaltsreiniger getränktes Tuch.
Achten Sie darauf, dass die verwendeten 
Reinigungsmittel mit Lacken und 
Kunststoffen verträglich sind.
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