Akkupacks

MERKMALE

e Erhéltlich in
verschiedenen
Spannungs- und
Typoptionen

e Lange Lebensdauer

Wiederaufladbare Akkupacks
von RS Pro

HE

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Akkupacks

Produktbeschreibung

Die Industrie-Akkus von RS PRO werden mit Blick auf hdchste Qualitat gefertigt. Sie bieten eine
sichere und lange Betriebslebensdauer. Die Batterien sind in verschiedenen Ausfiihrungen und

Spannungsoptionen erhaltlich.

Allgemeine Spezifikationen

Chemie

Anzahl der Zellen

Grole

Lebensdauer bei 80 %
Lagerfahigkeit

Ladefrequenz wahrend der Lagerung
Anwendung

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung

Kapazitat

Maximale Ladespannung
Standardladung (16 Stunden)
Schnellladung (1H)
Betriebsspannung

Interner Widerstand (bei 1000 Hz)
Energie

NiCd

3

AA

700

2 Jahre

6 Monate

Notbeleuchtung; Gewerbe; Industrie

3.6V

700mAh

4.2V

70mA

700Ma

3,6 Vbis56V
<21m.ohm
2.56Wh
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Akkupacks FrRO
Mechanische Spezifikationen
Lange 44mm
Breite 50mm
Hohe 14.2mm
Gewicht 80g

Betriebsumgebungsspezifikationen
Ladetemperaturbereich 0 °C bis 55 °C.
Entladetemperaturbereich -30 °C bis 60 °C.
Lagertemperaturbereich -30 °C bis 65 °C.
Konformitat/Zertifizierung EN61340
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