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SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO

L'immagine potreb-
be non corrispondere

Informazioni per l'ordine

Tipo Cod. art.

LFP2000-A4NMB 1057091

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/LFP_Cubic

Dati tecnici in dettaglio

Caratteristiche

Fluido Liquidi

Tipo di rilevamento Soglia, continuo

Forma costruttiva Standard

Tipo di sonda Sonda ad asta

Lunghezza sonda 2.000 mm

Pressione di processo –1 bar ... 10 bar

Temperatura di processo –20 °C ... +100 °C

Certificato RoHs ✔

IO-Link ✔

Certificato cULus ✔

Prestazione

Precisione dell'elemento di misura ± 5 mm 1)

Riproducibilità ≤ 2 mm

Risoluzione < 2 mm

Tempo di risposta < 400 ms

Costante dielettrica ≥ 5 con sonda ad asta / sonda a corda
≥ 1,8 con tubo coassiale

Conduttività Nessuna limitazione

Variazione massima del livello ≤ 500 mm/s

1) In condizioni di riferimento con acqua.
2) Nei contenitori parametrizzati in condizioni di riferimento con acqua, altrimenti 40 mm.
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Zona inattiva in prossimità dell'attacco al-
 processo

25 mm 2)

Zona inattiva all'estremità della sonda ≥ 10 mm 1)

MTTF 194,3 anni (EN ISO 13849-1)

1) In condizioni di riferimento con acqua.
2) Nei contenitori parametrizzati in condizioni di riferimento con acqua, altrimenti 40 mm.

Componenti elettrici
Tensione di alimentazione 12 V DC ... 30 V DC 1)

Consumo di corrente ≤ 100 mA con 24 V DC senza carico di uscita

Tempo di inizializzazione ≤ 5 s

Classe di protezione III

Tipo di collegamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli

Segnale d'uscita 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V commutabile automaticamente in funzione del carico di uscita,
1 PNP uscita transistor (Q1) e 1 PNP/NPN uscita transistor (Q2) commutabile
1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

Carico di uscita 4 mA ... 20 mA < 500 Ohm con Uv > 15 V, 4 mA ... 20 mA < 350 Ohm con Uv > 12 V, 0 V ...
10 V > 750 Ohm con Uv 14 ≥ V

Isteresi Min. 2 mm, liberamente regolabile

Segnale di tensione alto (HIGH) Uv - 2 V

Segnale di tensione basso (LOW) ≤ 2 V

Corrente in uscita < 100 mA

Carico induttivo < 1 H

Carico capacitivo 100 nF

Grado di protezione IP67: EN 60529

Deriva termica < 0,1 mm/K

Livello segnale inferiore 3,8 mA ... 4 mA

Livello segnale alto 20 mA ... 20,5 mA

EMC EN 61326-2-3, 2014/30/EU

1) Tutti le i collegamenti sono a polarità protetta. Tutte le uscite sono protette dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Meccanica
Materiali a contatto con la sostanza 1.4404, PTFE

Attacco al processo G ¾ A

Materiale della custodia Plastica PBT

Carico massimo sonda ≤ 6 Nm

Dati ambientali
Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +60 °C

Temperatura ambiente magazzino –40 °C ... +80 °C

Classificazioni
ECl@ss 5.0 27371813

ECl@ss 5.1.4 27371813

ECl@ss 6.0 27371813

ECl@ss 6.2 27371813
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ECl@ss 7.0 27371813

ECl@ss 8.0 27371813

ECl@ss 8.1 27371813

ECl@ss 9.0 27371813

ETIM 5.0 EC001447

ETIM 6.0 EC001447

UNSPSC 16.0901 41113710

Disegno quotato (Quote in mm)

Disegno quotato: sonda ad asta
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monoprobe with coaxial tube

①  M: campo di misura
②  L: lunghezza sonda
③  IA: Zona inattiva in prossimità del collegamento di processo 25 mm
④  IAE: Zona inattiva all'estremità della sonda 10 mm
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Tipo di collegamento

1

2

3

4

5

①  L+: tensione di alimentazione, marrone
②  QA: uscita di tensione/corrente analogica, bianca
③  M: massa, massa di riferimento uscita di tensione/corrente, blu
④  C/Q1: uscita di commutazione 1, PNP/comunicazione IO-Link, nero
⑤  Q2: uscita di commutazione 2, PNP/NPN, grigio

Indicazioni per il montaggio

Rope probe mounted in metal tank
Installation in nozzle:
D ≥ DN 25 (1")
Distance tank wall/tank bottom: 
A ≥ 50 mm (1.97")
Distance to other tank fittings:
≥ 100mm (3.94")

Holder cable fixation
Cable weight

F
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 2
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0
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m
a

x.

Mono rod probe mounted in metal tank
M = Measuring range
X = Inactive area at probe end

      No measurement possible
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Montaggio in tubo a immersione metallico o bypass metallico

D

B

D ≥ DN 40

Distance tank wall/tank bottom:
B ≥10 mm (0.40")

center
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Montaggio in contenitore metallico

D

 C  A 

 B
 

 B
 

Unit with mono probe mounted in
metal tank

Installation in nozzle:
D >=  DN 25 (1")
Distance tank wall/tank bottom:
A >=  50 mm (1.97")
B >=  10 mm (0.40")
Distance to other tank fittings
>= 100mm (3.94")

Unit with coaxial tube for metal and
non metal tank

C =  with a coaxial tube there are no
       minimum distances to the tank wall
       or to other tank fittings required

Mono probeWith coaxial tube

Accessori consigliati
Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/LFP_Cubic

Breve descrizione Tipo Cod. art.

Angolari e piastre di fissaggio

Angolare di fissaggio, incluso materiale di fissaggio BEF-FL-304LFP-HLDR 2077391

Flange

Flangia incorporata G 3/4" BEF-FL-
GEWG34-LFP1

2082150

Adattatore per collegamento di processo G ¾ a G1 BEF-HA-
G1BSP1-LFP1

2067603
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Breve descrizione Tipo Cod. art.

Protezione apparecchi (meccanica)

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G ¾, collegamento di processo
del tubo coassiale G ¾, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 200 mm

LFPCT-0200G1 2068141

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4 NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 200 mm

LFPCT-0200N1 2068165

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 300 mm

LFPCT-0300G1 2068142

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 300 mm

LFPCT-0300N1 2068166

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 400 mm

LFPCT-0400G1 2068143

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 400 mm

LFPCT-0400N1 2068167

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 500 mm

LFPCT-0500G1 2068144

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 500 mm

LFPCT-0500N1 2068168

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 600 mm

LFPCT-0600G1 2068145

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 600 mm

LFPCT-0600N1 2068169

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 700 mm

LFPCT-0700G1 2068146

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 700 mm

LFPCT-0700N1 2068170

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 800 mm

LFPCT-0800G1 2068147

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 800 mm

LFPCT-0800N1 2068171

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 900 mm

LFPCT-0900G1 2067507

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 900 mm

LFPCT-0900N1 2068172

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1000 mm

LFPCT-1000G1 2065702

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1000 mm

LFPCT-1000N1 2068173

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1100 mm

LFPCT-1100G1 2068148

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1100 mm

LFPCT-1100N1 2068174

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1200 mm

LFPCT-1200G1 2068149

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1200 mm

LFPCT-1200N1 2068175

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1300 mm

LFPCT-1300G1 2068150

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1300 mm

LFPCT-1300N1 2068176

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1400 mm

LFPCT-1400G1 2068151
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Breve descrizione Tipo Cod. art.

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1400 mm

LFPCT-1400N1 2068177

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1500 mm

LFPCT-1500G1 2068152

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1500 mm

LFPCT-1500N1 2068178

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1600 mm

LFPCT-1600G1 2068153

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1600 mm

LFPCT-1600N1 2068179

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1700 mm

LFPCT-1700G1 2068154

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1700 mm

LFPCT-1700N1 2068180

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1500 mm

LFPCT-1800G1 2068155

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1800 mm

LFPCT-1800N1 2068181

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1900 mm

LFPCT-1900G1 2068156

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 1900 mm

LFPCT-1900N1 2068182

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale G3/4, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 2000 mm

LFPCT-2000G1 2065703

Tubo coassiale per LFP con collegamento di processo G 3/4, collegamento di processo
del tubo coassiale 3/4" NPT, materiale 1.4571, per lunghezza speciale 2000 mm

LFPCT-2000N1 2068183

Connettori e cavi

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 2 m

YF2A15-020UB5X-
LEAX

2095617

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 2 m

YF2A15-020VB5X-
LEAX

2096239

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 5 m

YF2A15-050UB5X-
LEAX

2095618

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 5 m

YF2A15-050VB5X-
LEAX

2096240

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 10 m

YF2A15-100UB5X-
LEAX

2095619

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 10 m

YF2A15-100VB5X-
LEAX

2096241

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, angolato, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 2 m

YG2A15-020UB5X-
LEAX

2095772

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, angolato, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 2 m

YG2A15-020VB5X-
LEAX

2096215
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LFP2000-A4NMB | LFP Cubic
SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO

Breve descrizione Tipo Cod. art.

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, angolato, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 5 m

YG2A15-050UB5X-
LEAX

2095773

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, angolato, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 5 m

YG2A15-050VB5X-
LEAX

2096216

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, angolato, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 10 m

YG2A15-100UB5X-
LEAX

2095774

Testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, angolato, Codifica A
Testa B: estremità cavo sciolta
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 10 m

YG2A15-100VB5X-
LEAX

2096217

Componenti di ricambio

Sonda sostitutiva per LFP Cubic, lunghezza sensore 1000 mm, materiale 1.4404, dia-
metro 7 mm

BEF-ER-
SN1000-LFPC

2065700

Sonda sostitutiva per LFP Cubic, lunghezza sensore 2000 mm, materiale 1.4404, dia-
metro 7 mm

BEF-ER-
SN2000-LFPC

2065701
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

SICK in breve
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una 
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei 
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali. 

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con 
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri 
applicativi in ​​Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto 
questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la 
sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina. 

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

Vicino a voi nel mondo:
Referenti e altre sedi  - www.sick.com


