Fiche produit 170ENT11002

Caracteristiques Modicon Momentum - adaptateur de
communication Ethernet TCP/IP - 10Mbit/s

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
B FFEFFINTRFTITNY) 1 , Fonction produit Adaptateur de communication Ethernet TCP/IP
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Protocole du port com- Ethernet TCP/IP
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Méthode d'accés Maitre /esclave
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™ = = Vitesse de transmission 10 Mbit/s
Support de transmis- Cable a paire blindée torsadée

sion du médium

Complémentaires

Configuration module Serveur BOOTP pour l'attribution de paramétres IP
Topologie Multipoint, réseau en étoile
Port Ethernet 10BASE-T
Nombre de périphériques par segment 0...32
Max cable distance between devices 1000 m sans répétiteur
Adressage Adresse IP affecté utilisateur
Adresse générale IEEE unique
Etat défaillant Sécurité intégrée
Parametres de contréle CRC-32
Alimentation Depuis la base d'E/S
Marquage CE
Signalisation locale 1 LED vert état du réseau Ethernet (LAN)
1 LED vert module actif (RUN)
Raccordement électrique 1 connecteur RJ45 pour 10BASE-TX
Poids 0.07 kg

Environnement

Certifications du produit UL
CSA
FM class 1, division 2
Normes FM class 1, division 2
CSA
Degré d'étanchéité IP 1P20
Traitement de protection TC
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact IEC 801-2
8 kV dans l'air IEC 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80...1000 MHz |IEC 801-3
Température de fonctionnement 0...60 °C
Température ambiante pour le stockage -40...85 °C
Humidité relative 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement <=5000 m

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.
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Durabilité de l'offre

Statut environnemental

Produit non Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Conforme - depuis 1015 - Déclaration de conformité Schneider Electric Er

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Garantie contractuelle

Période

18 mois
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