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RS 130mm Pro 不锈钢平嘴钳、

带 25mm 钳口长度 
RS 号： 536-357               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 不锈钢结构 

 

• 轻型复位弹簧 

 

• 25mm 长不锈钢钳口 

 

• 模制塑料把手手柄 

 

• 全长 130mm 

特点 
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这些不锈钢钳由深受 RS Pro 品牌提供、重量轻、用途广泛、因此特别适用于精密应用。该钳具有模

制塑料弓形手柄、可确保抓持力、弹簧作用复位可减少长时间使用时的疲劳。 

 

 

 

钳型 平嘴钳 
尖端样式 直向 

材料 主体：不锈钢 
把手： pvc 乙烯基把手 

应用 电工、技术人员、维护工程师 
    

     

 

钳口长度 25mm 

总长度 130mm 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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