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インターフェースコンバータ - FL COMSERVER BASIC
232/422/485 - 2313478
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

第二世代FL COMSERVER BASIC...、シリアルRS-232/422/485インターフェースをEthernetに変換するシリ
アルデバイスサーバ、TCPおよびUDPアプリケーションのみをサポート、COM Port Redirectorソフトウェア
およびユーザーマニュアル（PDF）のCD-ROM付属。

特長

 ベーシックバージョン

 仮想COMポートのソフトウェアが標準で付属

 TCPとUDPをサポート

 ウェブベース管理で設定

 COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能

           
基本情報
梱包 1 pc

GTIN

1個あたりの重量（梱包を含まない） 180.3 g

関税 85176200

生産国 ドイツ

技術データ

注記
使用上の制限 EMC：クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照

寸法
幅 22.5 mm

高さ 99 mm

奥行き 116 mm

環境条件
使用周囲温度 -25 ℃ ... 60 ℃

-20 ℃ ... 60 ℃ (UL認証あり)
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技術データ

環境条件
周囲温度（保管時/運搬時） -25 ℃ ... 70 ℃

許容湿度（動作時） 10 % ... 95 % (結露なし)

許容湿度（保管時/移動時） 5 % ... 95 % (結露なし)

高度 5000 m (制限内容についてはメーカーの説明をお読みください。)

保護等級 IP20

ノイズイミュニティ EN 61000-6-2:2005

その他
電気的絶縁 DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // Serial)

テスト電圧データインターフェース/データインターフェース 1.5 kVrms (50 Hz、1分)

テスト電圧データインターフェース/電源 1.5 kVrms

1.5 kVrms (50 Hz、1分)

標準/規則 EN 50121-4

電磁適合性 EMC指令2004/108/ECに準拠

ノイズエミッション EN 61000-6-4

質量 180.3 g

ハウジングの材質 PA 6.6-FR

色 緑

MTBF 666 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%（週5日、8時間/日）)

179 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%（週5日、12時間/
日）)

MTTF 2001 年 (SN 29500標準、温度25℃、運転サイクル21%（1日8時間、週
5日）)

870 年 (SN 29500標準、温度40℃、運転サイクル34.25%（1日12時間、
週5日）)

355 年 (SN 29500標準、温度40℃、運転サイクル100%（1日24時間、
週7日）)

適合 CE準拠

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X (マニュアルの設定手順に従います。)

UL、米国 Class I、Zone 2、AEx nA IIC T5

UL、米国/カナダ 508認証済み（完成品）

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

UL、カナダ クラスI、ゾーン2、Ex nA IIC T5 Gc X

電源側
定格電源電圧 24 V AC/DC ±20 % (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台)

24 V DC ±5 % (代替または冗長用、バックプレーンバスコンタクトおよ
びシステム電流源経由を使用)

電圧範囲 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子
台)

22.8 V DC ... 25.2 V DC (代替または冗長用、バックプレーンバスコン
タクトおよびシステム電流源経由を使用)

通常電流消費 100 mA (DC 24 V)
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技術データ

シリアルインターフェース
インターフェース1 Ethernetインターフェース、10/100BASE-T(X)（IEEE 802.3u準拠）

インターフェース Ethernet

接続方法 RJ45メスコネクタ、シールド済み

伝送距離 ≤ 100 m (シールド対応ツイストペア)

サポートされるプロトコル TCP/IP、UDP

補助プロトコル ARP、DHCP、BOOTP、SNMP、RIP、RARP、HTTP、TFTP

シリアル送信速度 10/100 Mbps、オートネゴシエーション

インターフェース2 ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1準拠のRS-232インターフェー
ス

インターフェース RS-232

接続方法 D-SUB-9オスコネクタ

ファイル形式/コーディング UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity

伝送距離 15 m

ピン配列 DTE/DCEはウェブベース管理で切替え

データフロー制御/プロトコル ソフトウェアハンドシェイク、Xon/Xoffまたはハードウェアハンドシェ
イクRTS/CTS

シリアル送信速度 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4 kbps

インターフェース3 ITU-T V.11、EIA/TIA-422、DIN 66348-1準拠のRS-422インターフェー
ス

インターフェース RS-422

接続方法 COMBICONによるプラグイン/ネジ接続

ファイル形式/コーディング シリアル非同期UART/NRZ、データ7/8、ストップ1/2、パリティ1、
キャラクタ長10/11ビット

伝送距離 ≤ 1200 m

終端抵抗 390 Ω (設定可能)

180 Ω

390 Ω

データフロー制御/プロトコル 自動制御

シリアル送信速度 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4;
500; 1000 kbps

インターフェース4 RS-485インターフェース、EIA/TIA-485に準拠、DIN 66259-4/RS-485 2
線

インターフェース RS-485

接続方法 COMBICONによるプラグイン/ネジ接続

ファイル形式/コーディング UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity

終端抵抗 390 Ω (設定可能)

180 Ω

390 Ω

データフロー制御/プロトコル 自動制御

シリアル送信速度 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4;
500; 1000 kbps
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技術データ

機能
管理 Webベース管理、SNMP、Telnetおよびシリアルによる強制終了

状態および診断表示
LED： UL（論理電圧）、TD + RD（データ動作
シリアル）、FD（全二重）、100（100 Mbpsモー
ド）、Link（Ethernet）、Activity（Ethernet）、ERR（エラー）

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250504

eCl@ss 4.1 27250504

eCl@ss 5.0 27250504

eCl@ss 5.1 27250504

eCl@ss 6.0 27250504

eCl@ss 7.0 27250504

eCl@ss 8.0 19179290

ETIM

ETIM 2.0 EC000310

ETIM 3.0 EC000310

ETIM 4.0 EC000310

ETIM 5.0 EC000310

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 39121008

認証

認証

認証

UL Listed / cUL Listed / EAC / EAC / KC / cULus Listed

防爆認証

ATEX / ATEX / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed
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認証

提出した認証

認証の詳細

UL Listed 

cUL Listed 

EAC 

EAC 

KC 

cULus Listed 

アクセサリ

アクセサリ

アダプタケーブル

データケーブル - PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 2799474

RS-232ケーブル、9極D-SUBメスコネクタ<-->9極D-SUBメスコネクタ、9線、1:1
 
 

アダプタケーブル - PSM-KAD-IL RS232/9SUB/B/0,8M - 2319200

アダプタケーブル、IB IL RS232およびIB IL RS232-PROインライン通信端末をプロトコルコンバータに接続（モデ
ム、COMサーバ、Bluetooth、光ファイバなど）。
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アクセサリ

アレスタ試験システム

ケーブル - CM-KBL-RS232/USB - 2881078

接続ケーブルD-9-SUB/USB、D-9-SUB/D-25-SUBアダプタケーブル付き
 
 

インターフェースコンバータ

インターフェースコンバータ - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

第二世代FL COMSERVER UNI...、シリアル232/422/485インターフェースをEthernetに変換するシリアルデバイス
サーバ、TCP、UDP、Modbus Gateway、およびPPPアプリケーションをサポート、COM Port Redirectorソフト
ウェアおよびユーザーマニュアル付属。

 
 

スイッチ

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFNT 5TX - 2891003

広範囲温度Ethernetスイッチ、TP RJ45ポートｘ5、10/100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出（RJ45）、オートク
ロス機能、QoSプライオリティメッセージを表示、セキュリティフレームに対応

 
 

セーフティロック

セキュリティエレメント - FL PATCH SAFE CLIP - 2891246

FLパッチケーブルのセキュリティエレメント
 
 

データケーブル（メートル単位）
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アクセサリ

ケーブル - FL CAT5 HEAVY - 2744814

CAT5-SF/UTPケーブル（J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG）、ヘビーデューティ設置ケーブル、2 x 2 x 0.22 mm²、
単線、シールド付き、外部シース： φ7.8 mm、内部シース： φ5.75±0.15 mm

 
 

ネットワークケーブル - FL CAT5 FLEX - 2744830

CAT5-SF/UTPケーブル（J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG）、低負荷用、フレキシブル取付けケーブル2 x 2 x 0.14
mm²、撚線、シールド付き、外部シース： φ5.75±0.15 mm

 
 

データプラグ

RJ45コネクタ - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

RJ45プラグインコネクタ、IP20、カテゴリ5e、8極、QUICKONクイック接続、AWG26...23の1線式および7線式に
対応、ケーブル径4.5～8.0 mm、TIA 568 Bラベリング、色：灰

 
 

D-SUBバスコネクタ - SUBCON 9/F-SH - 2761499

D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、挿入角度35°未満のケーブル挿入口×1、すべてのシステムに対応する汎用タ
イプ、ピン割当て： 1、2、3、4、5、6、7、8、9をネジ接続式端子台に

 
 

ドライバ工具

ドライバ - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ：0.6 x 3.5 x 100 mm、す
べり止めグリップ付き

 
 

パッシブアイソレータ
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アクセサリ

ネットワークアイソレータ - FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

Ethernetネットワークを電気的に絶縁するパッシブネットワークアイソレータ。Ethernetデバイスを最大4 kBの電位
差まで保護。最大100 Mbpsの伝送速度に対応。RJ45プラグ2本を接続可能。

 
 

パッチケーブル

パッチケーブル - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

パッチケーブル、カテゴリ5、アッセンブリ済み、0.5 m
 
 

パッチケーブル - FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580

パッチケーブル、カテゴリ5、アッセンブリ済み、5.0 m
 
 

パッチパネル

パッチパネル - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

パッチパネル、RJ45ソケットｘ1をスプリング接続端子台8点に（1:1割当て）、カテゴリ5e、10/100/1000
Mbps、DINレール取付け、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールド接続するオプション

 
 

メディアコンバータ

FOコンバータ - FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

SCデュプレックス光ファイバ接続付きFOコンバータ(1300 nm)、10/100 Base-T(X)をマルチモードグラスファイバ
（50/125 µm）に変換、オートネゴシエーションおよびオートMDI(X)機能、総合的なリンク診断、DINレール取付け
可能、電源：DC 18～30 V

 
 

https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2313478
https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2313478
https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2313478
https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2313931
https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2832263
https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2832580
https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2901642
https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2902853


https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2313478

2015/11/06   ページ 9 / 12

インターフェースコンバータ - FL COMSERVER BASIC
232/422/485 - 2313478
アクセサリ

モデム

モデム - PSI-MODEM-SHDSL/ETH - 2313643

産業用Ethernet拡張、ポイントツーポイント接続、ラインおよびリング構造用。最大データ速度30 Mbps、室内用銅
線ケーブルで最大20 km、照射型診断機能、設定可能なアラーム出力2点。

 
 

モデム - PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - 2313669

産業用SHDSLシリアル固定回線モデム、V.24 (RS-232)/RS-422/RS-485ポイントツーポイントおよびリニア型構
造。 工場専用ケーブルの最大シリアルデータ通信速度は2,000 Kbps、統合診断機能、設定可能アラーム出力×2。

 
 

取付け具

ハウジングのコンポーネント - ME-SAS - 2853899

プリント基板用端子台用シールド接続クランプ
 
 

拡張モジュール

拡張モジュール - PSI-MODEM-SPLITTER - 2708766

スイッチングモジュール、1台のモデム経由で2つの制御システムにアクセス。 シリアル接続は、モデムのスイッチ
ング出力または分配器前面のスイッチを通じて切り換えます。

 
 

電源

電源 - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

DINレール取付け用MINI POWER電源ユニット一次側スイッチ、入力：単相、出力：DC 24 V/1.5 A
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アクセサリ

DINレールコネクタ

DINレールコネクタ - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

プラグ, 定格電流: 8 A, 定格電流（Ex）: 8 A, 定格電圧（Ex）: 125 V, 極数: 5, ピッチ: 3.81 mm, 金めっき接点を接
続、電子機器用ハウジングで接続するバスコネクタ

 
 

IT向けサージ保護

サージ保護デバイス - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007

Class EA（CAT6A）準拠のサージ保護機器、Gigabit Ethernet（10 Gbps）、Token Ring、FDDI/CDDI、ISDN、DS1
用。Power over Ethernet (PoE+) “Mode A”および“Mode B”に最適。RJ45差込み式プラグ、接地ケーブルおよびNS
35 DINレール用接地接続スナップ式脚部付き。

 
 

その他の製品

インターフェースコンバータ - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

第二世代FL COMSERVER UNI...、シリアル232/422/485インターフェースをEthernetに変換するシリアルデバイス
サーバ、TCP、UDP、Modbus Gateway、およびPPPアプリケーションをサポート、COM Port Redirectorソフト
ウェアおよびユーザーマニュアル付属。

 
 

図面

接続図

FL COMSERVER RS-485

COMBICON

D(A)  - Data A

D(B)  + Data B

GND GND

RS-485接続

接続図

FL COMSERVER RS-422

COMBICON

D(B)  + R(B)

D(A)  - R(A)

T(B)  + T(B)

T(A)  - T(A)

GND GND

RS-422接続
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アプリケーション図
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FL COMSERVERで範囲を拡張

アプリケーション図

Ethernet

RS-232/RS-422/RS-485

RS-232/RS-422/RS-485

LAN / WLAN / GPRS / DSL / ISDN

....

Ethernet

Serial Serial
DataHeader Header

Serial Serial
DataHeader Header

DataHeader Header

TCP TCP

DataHeader Header

TCP TCP
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Ethernet経由のシリアルデータ通信
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アプリケーション図
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大きな値：「無負荷時強制タイムアウト文字」
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小さな値：「無負荷時強制タイムアウト文字」
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