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Lenkrolle, zentral feststellbar, Gehduse aus
hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit
zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet,
Plattenbefestigung.

Radkérper aus Polypropylen, Laufflache aus
TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grau-
spurlos, Konuskugellager rostfrei

Technische Daten

Rad-@ 75 mm
Reifenbreite 25 mm
Plattenabmessung 70 x 55 mm
Plattenlochabstand 57/51 x 41 mm
Plattenloch 5,5 mm
Ausladung 28 mm
Storkreis-@ 131 mm
Bauhdhe 102 mm
Temperaturbereich -10/+40 °C
Eigengewicht 0.341 kg
Storkreisradius 65.5 mm

Harte der Laufflache A 87 Shore
Laufverhalten + + + + +
Fahrgerausch + 4+ 4+ + +
VerschleiBbestandigkeit + + + + +
Korrosionsbesténdigkeit + + + + +
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