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 Référence : DMO 0810N 

 Boitier : Ouvert 

 Matériau boitier : Métal 

 Support pivotant inclus : Option (DMO PIV2) 

 Matériau tuyau : Caoutchouc 

 Tuyau D inter : 8 mm 

 Tuyau D exter : 14 mm 

 Longueur tuyau : 10 m 

 Filetages : 3/8 BSP male  

 Maxi temperature : +40°C 

 Mini temperature : -15°C 

 Débit @ 7b : 500 l/min 

 Pression de travail : 12 b 

 Tuyau d'entré fourni 

 Poids : 16 kg 
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