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Bestillingsoplysninger

T e T

TMS88B-AKC360 1073790
Billeder kan afvige Andre instrumentudfarelser og tilbehar
2 HH

CEX

Oversigt over tekniske data
Ydelse

Antal akser 1

Maleomrade 360°

Oplgsning 0,01°

Praecision Typ. £ 0,15°, max. + 0,25°
Temperaturkoefficient (nulpunkt) Typ. +t0,01°/K Y

Graensefrekvens 0,1 Hz ... 25 Hz, 8. orden (med digitalfilter)
Samplingfrekvens 80 Hz

Initialiseringstid 265 ms

D | relation il reference-temperatur 25 °C.

Greenseflader

Elektrisk graenseflade 4..20 mA, lineariseret

Byrdemodstand maks. 850Q Y

Parametreringsdata Maleomrade, Nulpunkt, Greensefrekvens, Forudindstillet veerdi, Invertering af teelleretning, Ak-

setildeling, frit indstillelig udgang

Programmerbar/parametrerbar Via PGT-12-Pro

U Ved Us = 24 V.

Elektriske data

Elektrisk graenseflade 4...20 mA, lineariseret
Tilslutningsmade Stik, M12, 5-polet
Driftspaendingsomrade 17V DC..35VDC
Stromforbrug < 35 mA (+ lloop) @ 24 V
Kortslutningsbeskyttelse v

Udgangenes kortslutningssikkerhed v

MTTFd: Tid indtil risikofyldt driftsstop 299 Ar (EN ISO 13849-1) ¥
1)

Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning pé basis af elementernes nominelle belastning, en gen-
nemsnitlig omgivelsestemperatur pa 40 °C og en anvendelseshyppighed pa 8.760 timer/ar. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderli-
gere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.

Mekaniske data

Dimensioner 58 mm x 90 mm x 31 mm
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Densitet

Materiale, hus

Omgivelsesdata
Elektromagnetisk kompatibilitet
Kapslingsklasse
Arbejdsomradetemperatur
Lagertemperaturomrade
Slagstyrke
Vibrationsstyrke

Klassifikationer
ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901

Maltegning (Dimensioner i mm)
TMx88B-AxC

200¢g

Aluminium

EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309
IP65/IP67 (iht. IEC 60529)

-40 °C... +80 °C

-40 °C ... +85 °C

100 g, 6 ms (iht. EN 60068-2-27)

10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (i henhold til EN 60068-2-6)

27270790
27270790
27270790
27270790
27270790
27270790
27270790
27270790
EC001852
EC001852
41111613
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PIN-konfiguration

PIN Signal Funktion
M12 stik, 5-polet
1 VDC Forsyningsspaending
2 B-OUT
S GND OV (GND)
4 A-OUT
5) TEACH Indgang til nulpunktsindstilling

Anbefalet tilbehgr

Andre instrumentudfgrelser og tilbehar
Kort beskrivelse Type Varenr.
Stikforbindelser og ledninger

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, lige D0OS-1205-G 6009719
S Ledning: uskeermet
@

Hoved A: Stik, M12, 5-polet, lige STE-1205-G 6022083
(ﬁ; Ledning: uskaermet
b Til feltbusteknik

\ Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, vinklet, A-kodet DOL-1205- 6049455
\S)\' Hoved B: Igs kabelende W1M5ACSCO
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, Power, PUR, halogenfri, skeermet, 1,5 m
Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, lige, A-kodet YF2A25-015UB6XLEAX 2095833
\ _ Hoved B: Igs kabelende
O Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skeermet, 1,5 m

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, lige, A-kodet YF2A25-030UBGXLEAX 2095834
Hoved B: Igs kabelende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skeermet, 3 m

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, vinklet, A-kodet YG2A25-030UBGXLEAX 2095791
Hoved B: Igs kabelende
Q Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skeermet, 3 m

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, vinklet, A-kodet YG2A25-050UBGXLEAX 2095792
Hoved B: Igs kabelende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skeermet, 5 m

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, vinklet, A-kodet YG2A25-100UBGXLEAX 2095793
Hoved B: Igs kabelende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, skeermet, 10 m

Programmerings- og konfigurationsveerktgjer

= Handholdt programmeringsenhed til SICKs programmerbare encodere AHS/AHM36 PGT-12-Pro 1076313
— CANopen, hzldningssensorer TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/
2827 TMMB88 Analog og wireencodere med AHS/AHM36 CANopen. Kompakte dimensioner,

ringe vaegt, kan betjenes intuitivt.
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OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens fgrende producenter af intelligente sensorer og sensorlgsninger til industrielle applika-
tioner. En enestdende vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljgskader.

Vi har stor erfaring pa mange omrader og kender de tilhgrende processer og krav. Med vore intelligente
sensorer kan vi derfor levere preecis det, som vore kunder gnsker. Systemlgsninger testes og optimeres med
henblik pa kundespecifikke gnsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gar det os til
en palidelig leverander og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele
maskinens levetidscyklus og sgrger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

T/T PA | HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



