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Schutzrohrwerkstoff

Einbaulänge

Leitungslänge

Gewinde

Leitungsart

Schutzrohrdurchmesser d

30 mm
100 mm
200 mm

2500 mm

G1/4A
1/4NPT

PVCPVC 4x0,14 (105°C)
TeSi 2x0,34 bzw. 3x0,34 (200°C)
TeTe 4x0,14 (260°C)
GlGlV 2x0,34 bzw. 3x0,22 (400°C)

6 mm

1.4571
Messing

1 x Pt100 DIN EN 60751
in 2-, 3- oder 4-Leiter-Schaltung

F0,3 (alt Kl. B)

Sensor

Kabelfühler

Schutzrohr auf
Leitung gedrückt

Gewinde

 dBestellbeispiel

K5-E-2L-200-100-G1/4A

rt ws

1xPt100 2-Ltr.

rt rt ws

1xPt100 3-Ltr.

rt wsrt ws

1xPt100 4-Ltr.

br orsw rt

1xPt100 4-Ltr.
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