
   
 

Fiche Technique 
RS PRO Calibreur de boucle et thermomètre 4-20 mA 
Code commande: 174-9557 

  FR   

 
 
FONCTIONS 
1. Source 4~20 mA, 0~24 mA avec une résolution de 1µA (charge de 1 KΩ, alimentation de boucle 24 V), 

précision de base de 0,025 %. 
2. Source 0~24,000 V avec une résolution de 1 mV. 
3. Fréquence source 1~20000 Hz onde carrée avec rapport cyclique programmable (1~99 %). 
4. Pas automatique et rampe automatique pour approvisionnement mA, V. 
5. Facile à régler 25 % en haut et en bas, ou pourcentage programmable (1~99 %) d’augmentation et de 

diminution (mA, V). 
6. Mesurez les mA du CC avec alimentation de boucle (sortie 24 V); Mesurez la V du CC. 
7. Mesurez la température (°C, °F) de 11 types de thermocouples (K, J, E, T, R, S, N, L, U, B et C). 
8. Mesure de température avec précision de niveau cablibreur et avec une résolution de 0,1°C et 0,1°F. 
9. Détection de la déconnexion des thermocouples; Approvisionnez et mesurez en même temps. 
10. Avertissement de surcharge, de sortie ouverte (mA) ou de court-circuit (V). 
11.  Protection contre les courts-circuits pour la sortie. 
12.  Indication de puissance batterie (%) à la mise sous tension du calibreur. 
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SPECIFICATIONS 
 
I. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES  

(23+/- 5°C, 10 minutes après la mise sous tension) 
 

DCmA SOURCE   
(charge maximum de 1KΩ, Alimentation de tension max. 24 V) 

Gamme Résolution Précision 
0~4mA 1µA ± 0.025% ±10µA 

4~20mA 1µA ± 0.025% ±5µA 
20~24mA 1µA ± 0.025% ±5µA 

Lorsque la sortie est ouverte, le LCD affiche « OL ». 
 

DCV SOURCE   
(charge maximum de 24mA, protection contre les court-circuits < 25mA) 

Gamme Résolution Précision 
0~4V 1mV ± 0.05% ± 10mV 

4~20V 1mV ± 0.05% ±5mV 
20~24V 1mV ± 0.05% ±5mV 

Lorsque la sortie est court-circuits, le LCD affiche « OL ». 
 

Fréquence SOURCE   
(TTL, signal carré, rapport de cycle = 1~99%) 

Gamme (Hz) Résolution Précision 
1.0~1000.0Hz 0.1Hz 0.1Hz 

1000~10000Hz 1Hz 1Hz 
10000~20000Hz 1Hz 10Hz 

 
DCmA MESURE 

Gamme Résolution Précision 
0.005~4mA 1uA ±0.025%±5dgts 

4~20mA 1uA ±0.025%±5dgts 
20~24mA 1uA ±0.025%±5dgts 

Si la mesure de mA (mesure) fait moins de 5 digits, elle s’affiche à « 0 ». 
 

DCV MESURE 
Gamme Résolution Précision 
0~24V 0.001V ±0.025%±5dgts 

Si la mesure de V (mesure) fait moins de 5 digits, elle s’affiche à « 0 ». 
 
 

Température, Thermocouples   
(MESURE uniquement, résolution 0,1°C et 0,1°F, Compensation interne de soudure froide, 
précision du thermocouple non incluse, 3 minutes après avoir branché les thermocouples.) 
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°C °F  
Gamme Précision Gamme Précision 

-200 to -150 2.0 -382 to -238 3.6 
-150 to 0 1.2 -238 to 32 2.1 
0 to 1000 0.8 32 to 1832 1.4 

K 

1000 to 1370 1.2 1832 to 2498 2.1 
-200 to -150 2.0 -382 to -238 3.6 

-150 to 0 1.0 -238 to 32 1.8 
J 

0 to 1050 0.7 32 to 1922 1.2 
-200 to -150 1.5 -382 to -238 2.7 

-150 to 0 0.9 -238 to 32 1.6 
E 

0 to 850 0.7 32 to 1562 1.2 
-200 to -150 1.5 -382 to -238 2.7 

-150 to 0 1.2 -238 to 32 2.1 
T 

0 to 400 0.8 32 to 752 1.4 
0 to 500 1.8 32 to 932 3.2 R 

500 to 1760 1.5 932 to 3200 2.7 
0 to 500 1.8 32 to 932 3.2 S 

500 to 1760 1.5 932 to 3200 2.7 
-200 to 0 1.5 -328 to 32 2.7 N 
0 to 1300 0.9 32 to 2372 1.6 
-200 to 0 0.9 -328 to 32 1.6 L 
0 to 900 0.7 32 to 1652 1.2 
-200 to 0 1.1 -328 to 32 1.9 U 
0 to 600 0.7 32 to 1112 1.2 

600 to 800 2.2 1112 to 1472 3.9 
800 to 1000 1.8 1472 to 1832 3.2 

B 

1000 to 1820 1.4 1832 to 3308 2.5 
0 to 1800 1.0 32 to 3272 1.8 C 

1800 to 2310 1.5 3272 to 4190 2.7 
 
II. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 

Dimensions : 214.0(L) x 98.7(W) x 56.0(H) mm 

8.4" (L) x 3.9" (W) x 2.2" (H) 

Poids : 650g / 22.9oz (Piles incluses) 

Environnement de 

fonctionnement : 

0°C ~ 50°C, < 85 % HR 

Environnement de 

stockage : 

-20°C ~ 60°C, < 75 % HR 

Accessoires : Housse de transport x 1 

Manuel d'utilisation x 1 

Batterie 1,5 V SUM-3 x 5 

Thermocouple de type K (1M, fiche unique) x 1  

Pinces alligators x 2 (noire et rouge) 

Cordons de test x 2 (noir et rouge) 
 
 
 


