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MGE 13.2 | Gelenke

40x40, 45x45

00139178

Gelenk 40x40, 40x40 support,
45x45, 45x45 support

=

designLINE

» Fir bewegliche oder starre Profilverbindungen unter

beliebigem Winkel
» Schwenkbereich 180°
» Mit 15°-Hilfseinteilung
» Gelenk support kann mit Hilfe eines Klemmhebels

geklemmt (5 Nm) und komfortabel verstellt werden
» Ausflihrung designLINE mit silberner Speziallackierung

(RAL 9006) fiir besonders hochwertiges Design

Bosch Rexroth AG, 3842 540 391 (2017-08)
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