
 
hoja de datos del producto 3RK1400-0CE10-0AA2

AS-INTERFACE MODULO DE FUNCION LOGO! ESCLAVO
ESTANDAR IP20 4DI/4DO

Datos técnicos generales:

Versión del producto conexión AS-Interface para LOGO!

Tipo 4 entradas (vituales) / 4 salidas (virtuales)

Ejecución del tipo de esclavo esclavo estándar

Tensión de alimentación

• CC V 24

Display de estado

• display AS-Interface/diagnóstico LED dual verde/rojo

Entradas:

Número de entradas digitales 4

Salidas:

Número de salidas digitales 4

Condiciones ambiente:

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento °C 0 … 55

Grado de protección IP IP20

Construcción mecánica:

Anchura mm 36
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Altura mm 90

Profundidad mm 58

Modo de sujeción en perfil DIN

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval Test Certificates

Special Test
Certificate

Shipping Approval

other

Confirmation Declaration of
Conformity

other Environmental
Confirmations

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RK1400-0CE10-0AA2/all

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RK1400-0CE10-0AA2
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