Kennzeichnungssysteme

Industrielle Kennzeichnung

Kennzeichnung mit Typenschild-
etiketten — Material 1204 fiir den
Thermotransferdruck
Hauptmerkmale

Diese mattsilberfarbenen Etiketten eignen
sich besonders fur die Herstellung von indi-
viduellen Typenschildern auf ebenen und
glatten Flachen von Produktgehdusen. Die
Ublicherweise eingesetzten aufwendigen
Aluminiumschilder werden GberflUssig. Das
Sortiment umfasst eine groBe Auswahl an
EtikettengroBen. Die hohe Temperatursta-
bilitat von bis zu +150 °C deckt einen grof3en
Anwendungsbereich ab. Der eingesetzte
Kleber ist auch fur kritische Untergriinde

wie Kunststoffe und Lacke geeignet. Zum Professionelles Typenschild auf einem Heizgerat.

problemlosen Bedrucken der Etiketten emp- [YPr—
fehlen wir unsere Druckersysteme TT420 | Materialdaten | _
Material | Typ 1204, Polyester (PET), silber matt (SR)

und TT4000 sowie die Etikettensoftware .
TagPrint PRO. Fiir eine kratz- und reinigungs- Betrlebstemperaturgk-40 C bis +150 °C, kurzfristig bis +200 °C

mittelbestandige Bedruckung empfehlen wir Verarbeitungs- | ab 0 °C

das Farbband TT8220UT. temperatur |
Kleber | Acryl

|' -| Foliendicke (pm)%*SS

Chem. | Ausgezeichnete Widerstandsfahigkeit gegen
@"" | Eigenschaften | Wasser, Alkohol, die meisten Ole, Schmierstof-
fe, Kraftstoffe, aliphatische Losungsmittel,

schwache Sauren, Salze und Alkalien
Thermotransferdrucker -

Q)
Technische DateL ~
Breite Hohe Breite des Etiketten je

Art.-Nr. Typ Farbe (w) (H) Tragers (WL) Reihe Inhalt
596-12071 |TAG71TD6-1204 Silber (SR) 12,70 11,10 85,09 6 15000
596-12043 |TAG13TD4-1204 Silber (SR) 19,05 6,35 101,60 4 10000
596-12046 |TAG16TD3-1204 Silber (SR) 22,86 6,35 80,00 3 10000
596-34120 |TAG34TD3-1204 Silber (SR) 25,40 9,53 101,60 3 75000
596-12045 |TAG15TD3-1204 Silber (SR) 25,40 12,70 101,60 3 7500
596-31120 |TAG31TD3-1204 Silber (SR) 25,40 19,05 85,09 3 5000
596-12042 |TAGR2TD1-1204 Silber (SR) 30,00 endlos 30,00 1 37,5m
596-12035 |TAG35TD3-1204 Silber (SR) 31,75 9,53 85,09 3 7500
596-12047 |TAG17TD2-1204 Silber (SR) 38,10 6,35 85,09 2 5000
596-27120 |TAG27TD2-1204 Silber (SR) 38,10 19,05 85,09 2 5000
596-12067 |TAG67TD2-1204 Silber (SR) 38,10 31,75 69,00 2 1000
596-12069 |TAG69TD2-1204 Silber (SR) 40,64 22,86 55,00 2 2500
596-12077 |TAG77TD1-1204 Silber (SR) 50,80 22,86 85,09 1 2000
596-73124 |TAG73TD1-1204 Silber (SR) 50,80 25,40 89,00 1 2000
596-12066 |TAG66TD1-1204 Silber (SR) 50,80 36,50 85,09 1 1000
596-12068 |TAG68TD1-1204 Silber (SR) 63,50 25,40 55,00 1 2000
596-12063 |TAG63TD1-1204 Silber (SR) 63,50 38,10 95,00 1 1000
596-12076 |TAG76TD1-1204 Silber (SR) 63,50 50,80 70,00 1 500
596-12072 |TAG72TD1-1204 Silber (SR) 69,85 31,75 76,00 1 1000
596-12065 |TAG65TD1-1204 Silber (SR) 76,20 36,50 56,80 1 1000
596-12062 |TAG62TD1-1204 Silber (SR) 76,20 50,80 82,00 1 500
596-12064 |TAG64TD1-1204 Silber (SR) 88,90 36,50 95,00 1 1000
596-71204 |TAG97TD1-1204 Silber (SR) 101,60 | 74,00 106,00 1 500
596-21204 |TAG02TD1-1204 Silber (SR) 104,00 12,00 104,00 1 5000
596-12078 |TAG78TD1-1204 Silber (SR) 104,00 | 140,00 105,00 1 500
596-31204 |TAGR3TD1-1204 Silber (SR) 104,00 | endlos 108,00 1 75,0 m

Alle MaBe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
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