Interne ‘@
Ventilateurs axiaux

CARACTERISTIQU
ES

Faibles niveau de RS PRO, 12 V c.c., ventilateur
N axial c.c., 60 x 60 x 25 mm,
thelrlmoplastique 27,2 m3/h, 1,6 W

PBT

Orientation carrée

Peut étre monté en
position horizontale
et verticale

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a

payer un prix élevé.
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Description du produit

Présentée par RS PRO, une gamme de ventilateurs axiaux a double roulement a billes c.a. offrant
une solution de refroidissement économique sans sacrifier la qualité ou la fiabilité. Avec un cadre en
aluminium moulé robuste et un moteur c.a. protégé par impédance a bague de déphasage, ces
ventilateurs sont parfaits pour de nombreuses applications.

Caractéristiques générales

Débit d'air

Vitesse du ventilateur
Niveau de bruit
Direction de la courbe
Cadre

Rotor

Fonction d'alarme
Fonctions spéciales
Indice IP

Applications

30.6m"3/h

3500rpm

27dB

Vers l'arriére

PBT, ULV94-0 Thermoplastique
PBT, ULV94-0 Thermoplastique
Oui

Tachymetres

P44

Racks de serveur, armoires électriques et boitiers ;
lignes de production, ventilateurs de
plafond/ventilation, ordinateurs de bureau, moteurs a
moteur (radiateur dans une voiture), générateurs,
compresseurs d'air

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 2De 55



Interne

Ventilateurs axiaux

Spécifications électriques

Moteur

Fonctionnement c.a. ou c.c.
Consommation électrique
Tension d'alimentation
Courant maximum

Résistance d'isolation

Spécifications mécaniques

Dimensions
Hauteur

Largeur
Profondeur

Type de roulement
Durée de vie

C.c. brushless, protégé par rotor verrouillé,
redémarrage automatique, protection contre la polarité

c.c.
1,7W

12 V c.c.

130mA

Minimum 10 M ohm 4500 V c.c.

60mm x60mm x25mm
60mm

60mm

25mm

Sphérique

60 000 heures (L10)

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation

Homologations

Conformité/certifications

-10 a 70 °C.

UL, cUL, TUV, CE, UL94-VO
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*Drawing for Dimensional Reference Only
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