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M28-SerieIndIcacIón	acústIca	montaje	traspanel

Zumbador	montaje	traspanel
•	zumbador	empotrable	Ø	35	mm	(tuerca	de	montaje)

•	presión	acústica	máx.	90	dB	(A)

•	conexión	con	lengüetas

•	cota	de	montaje	Ø	28	mm/M28

•	tono	de	pulso

•	presión	acústica	reducible	en	~10	dB	mediante	ventanilla	

giratoria

•	para	aplicaciones	universales

•	sistema	electrónico	encapsulado,	bajo	 

consumo	de	corriente

Carcasa ABS	negro

Cota de montaje 28	mm	(M28)

Técnica de conexión Enchufe	con	tornillo

Tipo de tono Tono	de	pulso

Volumen 80-90	dB		(Ajustable	mediante	ventana	giratoria)

Frecuencia de tono 2.500-3.500	Hz

Período de funciona-

miento

100	%

Temperatura de funcio-

namiento

-20	°C	/	+70	°C

Grado de protección IP54

Peso 35	g

datos	técnIcos
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IndIcacIón	acústIca	montaje	traspanel M28-Serie

Tensión nominal Rango de voltaje (V) Corriente nominal (A) Número de 

artículo

220	V	CA 180-240 0,020	 B100	520	313

datos	del	pedIdo
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