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Termopar tipo K RS Pro con 
longitud de 1m mm, diámetro 

de 1,2 mm → +450 °C.            

Código RS: 409-4920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 Unión soldada y 
expuesta 

 

 Tolerancia de clase 
1 

 

 Conector macho 
impermeable 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS PRO presenta una gama de sensores de temperatura de termopar de cable fino tipo K con una 
tolerancia de clase 1 para ofrecer una precisión óptima. Estos sensores de temperatura de termopar 
de cable expuesto tienen una construcción duradera con aislamiento de PTFE o de fibra de vidrio. 
Un extremo del cable está terminado con un conector macho moldeado que proporciona una 
conexión rápida y sencilla que es también resistente al agua. Las uniones expuestas de estos 
termopares tipo K aumentan su sensibilidad y ofrecen un tiempo de respuesta rápido. 
 
 
 
 

 

 

 

Tipo de termopar                   Tipo K  

Rango de medición de temperatura De -100 °C a 450 °C. 

Construcción Sensor de cable fino 

Empalme de medición Expuesto  

Precisión ±1.5°C  
Salida 100 °C = 4,096mV  

Tiempo de respuesta: 0.1s 

Coeficiente de Seebeck 41µV   / °C. 

Transmisor Ninguno  

Disponibilidad de calibración Sí  

Aplicación 
Industrias de construcción, papel, electrónica y 
envasado. 

  

 

 

Diámetro de la sonda 1.2mm  
Longitud de sonda 1mm 
Material del cuerpo de la sonda Aluminio níquel, cromo níquel 
Conexión de proceso Conector macho 2pin moldeado 
Material de aislamiento/revestimiento  Fibra de vidrio 
Tipo de terminación Conector macho en miniatura 
Longitud del cable de compensación 1m  
Aislamiento del cable Fibra de vidrio 

   

 

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 
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Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

Se cumplen los estándares      IEC 
 

 

 

Aprobaciones 
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