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Lötstation RS Pro AT-937, 230 
V, +200 °C bis +480 °C 

RS Best.-Nr. 161-1962             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Leistungsaufnahme: 
90 W 

 

• Eingangsspannung: 
230 V ac 

 

• Ausgangsspannung 

 

• Temperaturbereich: 
-15 °C bis +200 °C. 

 

• Drehknopf zur 
Temperatureinstellu
ng 

 

• Vieradriges 
Heizelement aus 
Edelstahl 

MERKMALE 
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Die RS Pro Lötstation verfügt über eine MCU-gesteuerte Temperaturkalibrierung mit PID-System. 
Eine Heizung aus wärmebeständigen Materialien mit einer langen Lebensdauer. Die Lötstation 
verwendet eine Niederspannungs-AC-Quelle, um eine antistatische und keine Leckage oder 
Störungen zu gewährleisten. Die Station heizt sich schnell auf, ist klein und leicht und eignet sich 
hervorragend für den langfristigen Einsatz. Das Temperatursystem sperrt Ihre Einstellungen, um 
eine Anpassung zu vermeiden.  

 

 

 

Steckertyp Typ F - Schuko-Stecker, Typ G - Britisch 3-polig 

Unterstützte Aufgaben Löten 

Anwendungen 

Nachbearbeitungsstationen wurden für die Reparatur 
oder Reparatur von Leiterplatten entwickelt. Diese 
Reworkstation wurde für SMD-Bauteile entwickelt und 
kann mit SMD- oder durchkontaktierten Bauteilen 
verwendet werden 

   

 

 

Eingangsspannung 230V 

Ausgangsleistung 50W 

Spitze-zu-Masseimpedanz Max. 2 Ω 

Spitzen-Erde-Potential Von 2 mV 

Anzahl der Ausgänge 1 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Tiefe  265mm 

Höhe 160mm 

Breite 230mm 

Gewicht 1.6kg 

Anzeigetyp Analog 

Heizung Vieradriges Heizelement aus Edelstahl 

Temperatureinstellung Drehknopf 

  

 

 

Maximale Betriebstemperatur 480 °C. 

Minimale Betriebstemperatur 200 °C 

Temperaturversatzbereich ±50℃ 

Temperaturstabilität ±2 °C. (Standluft, keine Last) 

Temperaturgenauigkeit  ±15℃ 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

       

 

  

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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