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RS Pro Thermoelement Typ J, 

20 mm Länge, 6 mm 
Durchmesser → +600 °C 

RS Best.-Nr. 324-1894   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Einstellbarer 
Bajonett-Tastkopf 

 

• Robuste 
Ummantelung aus 
Edelstahl 316 für 
Korrosionsbeständi
gkeit 

 

• Geerdete heiße 
Verbindung 

 

• Schnelle 
Ansprechzeit 

 

 
• Robuster Glasfaser-

Edelstahl über 
Geflechtdraht 

 

MERKMALE 
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Von RS PRO gibt es eine Reihe von Temperatursensoren mit Thermoelement Typ J, die den 
Spezifikationen nach IEC 60584 entsprechen. Diese Thermoelemente vom Typ J haben eine 
robuste Bauweise mit glasfaserisolierten Drähten umgeben von einem Edelstahlgeflecht und einer 
Sonde in eine, robusten Mantel aus Edelstahl 316. Das Ende der Sonde ist mit einer 
federbelasteten Riegelbefestigung und 2-Schlitz-Bajonettsteckverbinder ausgestattet. Dieser 
Steckverbinder ermöglicht eine sichere Befestigung des Thermoelements. Die geerdete heiße 
Kontaktstelle dieses Thermoelements ermöglicht eine schnelle Ansprechzeit 
 
 
 
 

 

 

 

Thermoelementtyp                   Typ J 
Temperaturmessbereich 0 °C bis 600 °C. 

Baugewerbe Bajonettverriegelung, 2-fach, Typ A, Ø 10.5 x 14 mm, 
Montage auf 250 mm langer Druckfeder 

Messstelle Geerdet 
Ansprechzeit 0.7s 

Anwendung 

Universell einsetzbar. Hochtemperatur-
Oxidationsumgebung, Anwendungen, bei denen die 
Thermoelement-Sensorspitze direkt in ein gebohrtes 
Loch oder eine Aussparung in Maschinen eingebaut 
wird. Zu den typischen Anwendungen gehören die 
Temperaturmessung in der Kunststoff- und 
Kautschukindustrie, wo sie in Extrusions- und 
Formmaschinen verwendet werden 

  

 

 

Sondendurchmesser 6mm 
Sondenlänge 20mm 
Sondengehäuse Edelstahl 316 
Isolierung/Ummantelung  Glasfaser     
Typ der Anschlussklemmen Kabel 
Kompensierende Kabellänge 2.5m    
Kabelisolierung Aussteckbares Isolierstahlgeflecht 

 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
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Konformität/Zertifizierung IEC 60584 
Normen erfüllt      RoHS-kompatibel 
Zertifizierung für Gefahrenbereiche  RoHS-kompatibel 

 

 

 

 

Zulassungen 
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