
GAMME DES 
FREINFILETS 
LOCTITE

De l’équipement industriel lourd aux 
composants électroniques délicats, 
les freinfilets LOCTITE augmentent 
considérablement la fiabilité des 
assemblages filetés. Les freinfilets 
LOCTITE sont disponibles dans une 
large variété de résistances.

LOCTITE 222

LOCTITE 243
(TOLÉRANT AUX 
TRACES D’HUILE)

LOCTITE 290
(PAR CAPILLARITÉ)

LOCTITE 270
LOCTITE 277

33 / 33*
32 / 32*

180 °C +150 °C

RÉSISTANCE FAIBLE

TAILLE DE LA VISSERIE

**COUPLE DE 
RUPTURE / RÉSIDUEL (Nm)

RÉSISTANCE  
À LA 
TEMPÉRATURE

DÉMONTAGE

RÉSISTANCE MOYENNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE

JUSQU’À M20

JUSQU’À M36

JUSQU’À M36

6 / 3*

+150 °C

TRÈS FACILE
CHAUFFER 
LOCALEMENT PEUT-
ÊTRE REQUIS

CHAUFFER 
LOCALEMENT

* Les mesures de couples ont été prises sur des boulons M10 en acier

**Couple de rupture : couple nécessaire pour casser le film d’adhésif
Couple résiduel : couple nécessaire pour tourner la fixation de 180 °

Les informations contenues dans cette brochure ne sont données qu’à titre indicatif. Merci de contacter le support technique Henkel pour plus d’informations et de 
recommandations spécifiques sur ces produits.
Except as otherwise noted, all marks used above in this material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates  in the US, Germany, 
and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020

JUSQU’À M36

20 / 7*

180 °C

DÉMONTAGE AVEC UN 
OUTIL À MAIN STANDARD

10 / 29*

+150 °C

JUSQU’À M6

DÉMONTAGE AVEC UN 
OUTIL À MAIN STANDARD


