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Sauglackierpistole für Lackierarbeiten

Technische Daten

Werkstoff : Körper : Aluminium
Nadel : Edelstahl

Anwendungen : Automobil und
Industrie

Weglassen : 3 Regelarten
(Strahlbreite, Farbflussmenge und
Luftdurchsatz)

AG BSPP : G 1/4

Pistole in Blau aus eloxiertem Aluminium
1-Liter-Behälter aus Aluminum, mit anodischer Oxidation behandelt
Behälter mit Bügelschnellverschluss und Tropfenstopp
Einsatzdruck: 3,5 bis 5 bar
Luftdurchflussmenge: 260 bis 340 l/min
Gewicht: 950 g
Anschluss: G 1/4 AG
Anschluss an Behälter: G 3/8
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Art. Nr

160 290 1,5 CAR S031

160 290 2 CAR S03

160 290 2,5 CAR S032


