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Connecteur USB de RS Pro, 
montage sur panneau, prise 

femelle Mini IP67 
RS code commande : 111-6761             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

• Câble résistant aux 
intempéries IP67 
 

• Structure résistante 
 

• Conforme à la 
directive RoHS 

CARACTERISTIQU
ES 
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La marque de confiance RS Pro propose une gamme de cordons USB-A étanches de qualité 
supérieure. Ces assemblages IP67 sont fabriqués à partir d'un câble résistant aux intempéries avec 
des connecteurs USB-A. standard. Les câbles sont disponibles en différentes longueurs de câble et 
configurations de connecteur prenant en charge une grande variété de solutions de connectivité. 
Disponible dans cette gamme  
 
111-6761 - Connecteur USB type A à montage sur panneau, embase  
111-6748 - Câble d'extension USB A femelle vers USB A mâle, 200 mm  
111-6752 : câble USB A mâle vers USB A mâle, 2,1 m  
111-6758 : câble USB A mâle vers USB A mâle, 2 m   

 

 

 

Sexe Femelle 
Type de montage Montage panneau 
Type USB Mini 
Matériau du contact Alliage de cuivre 
Méthode de terminaison Vis 
Version USB USB 2.0 
Orientation du corps Droit 
Nombre de ports 1 
Couleur Noir 
Matériau du boîtier Thermoplastique 

Applications Marine, Automatisation, Militaire, Eclairage à LED 
extérieur 

 

 

 

Intensité nominale 1.5A 
Résistance de contact 30mΩ 
Résistance d'isolation 100MΩ 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications électriques 
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Dimensions 29,2 x 25,4 x 22 mm 
Taille de fil 22 AWG à 8 AWG 

 

 

 

   

 

Température d'utilisation minimale -40.0°C 
Température d'utilisation maximale 80 °C 

 

 

 

Indice IP  IP67 
 

 

 

Conformité/certifications RoHS 

 

  

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 

Catégorie de protection 
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