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D50-D10 D50-M8 Doppelrolle
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Esp

Optisch attraktive Doppelrolle fiir leichte Anwendungen
Aus dlbestandigem Material

Doppelrolle mit Feststeller

Doppelrolle D50-D10 zum Einstecken in den
Profilkernzug mit Durchmesser 10 mm

» Doppelrolle D50-M8 zum Anschrauben in der Profilnut
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D50-D10 <o Doppelrolle F(N) ESD il Nr.
‘ F64 D50-D10 400 4 3842 515 457
20 400 @Y 4 3842515459
1) Ableitwiderstand < 106 Q
Material: Gehause, Rad, Feststeller: PA
o Laufflache: PU (nicht bei ESD-Ausfiihrung)
e 2 Befestigungsmaterial: Stahl; verzinkt
50
00109726
D50-M8 FS1 Ve Doppelrolle F(N) ESD 7 Nr. FS
Elé\lfOZl D50-M8 400 4 3842535669 FS1
N 400 @Y 4 3842535670 FS1
- && 1) Ableitwiderstand < 106 Q
o o Material: Gehause, Rad, Feststeller: PA
~ © Laufflache: PU (nicht bei ESD-Ausfiihrung)
Befestigungsmaterial: Stahl; verzinkt
00109727
‘ T Stiitzring
» Fir Abdeckkappen mit Loch in den GréBen 40x40,
¢ 45x45,50x50 und 60x60
N > Fir Gewinde M12
6? » Zum Schutz der Abdeckkappen beim Anziehen von
Zubehor
Stiitzring W Nr
00125989 21454 100 3 842 555 653
Material: Zinkdruckguss

Bosch Rexroth AG, 3842 540 391 (2017-08)



