
Akku-Schlagschrauber

DTD153RTJ
18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400
min-1
Besonders kompakter bürstenloser Schlagschrauber für
schnelles Schrauben

Ein kompakter und leichter bürstenloser
Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und einem
Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät,
das leicht bedienbar ist und dennoch ein max.
Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für
schnelles Schrauben. Ein handliches LED-
Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung.

Technische Details

Ladezeit 45 min
Akkuspannung 18 V
Akkusystem LXT ✓
Akkuschutzsystem ✓
Bürstenloser Motor ✓
Leerlaufdrehzahl 0 - 3400 min-¹

Drehmoment hart 170 Nm
Standardschrauben M5 - M16
Maschinenschrauben M4 - M8
Hochfeste Schrauben M5 - M14
Leerlaufschlagzahl 0 - 3600 min-¹

Transportkoffer ✓
Schallleistungspegel (LWA) 107 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 96 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast 13,0 m/s²

EAN 0088381823975

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,
wenn der Akku fast leer ist.

• Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
• Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere

Lebensdauer und kompaktere Bauweise
• Feinfühlig regelbare Drehzahl
• Rechts-/Links-Lauf
• Mit leuchtstarker LED
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

821550-0
MAKPAC Gr. 2

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)
Akku BL1850B

195584-2
Schnellladegerät DC18RC

Optionales Zubehör

194250-8
Schnellspannbohrfutter 10mm

821550-0
MAKPAC Gr. 2

Service
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