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Generatore di funzioni e 
contatore 3MHz IFG8219A RS 

PRO (onda sinusoidale) 
Codice RS: 123-3555   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 

un prezzo eccezionale. 

• Le forme d'onda che 
possono essere 
prodotte da questi 
generatori sono 
sinusoidali, 
quadrate, triangolari 
e a rampa 
 

• Contatore di 
frequenza 
incorporato a 6 cifre 
con gamma 150 MHz 
(ingresso esterno) 

 

• Uscite TTL e CMOS 
variabili 

 

• Funzione di 
frequenza 
controllata da 
tensione esterna 
(VCF) 

 

• Gamma di frequenza 
0,3 Hz →3 MHz e 0,5 
Hz →5 MHz offerta in 
questa gamma di 
generatori di 
funzioni. 

CARATTERISTICH
E 

 



Generatori di funzioni e contatori 

Pagina 2di 6 RS Components – Acquista questo prodotto da https://uk.rs-
online com/ 

 

 

 

 

 

 

Da RS PRO, questa gamma di generatori di funzioni è stabile, con strumenti a bassa distorsione 
che generano segnali. Questi generatori di funzioni di alta qualità e facili da usare includono un 
display a LED a 6 cifre che è chiaro e facile da leggere e includono anche una funzione di 
scansione che semplifica la ricerca di punti risonanti di altoparlanti, reti di filtraggio e altre 
reti/strutture (un oscilloscopio può essere collegato per la visualizzazione della risposta) 

 

 

 

 

 

 

Serie Serie GFG-8200A 
Numero di modello IFG8219A 

Tipi di forme d'onda Uscita sinusoidale, triangolare, quadrata, a rampa, TTL 
e CMOS 

Tipo di visualizzazione Display a LED 
Gamma di frequenza (forma d'onda 
quadrata, a impulsi e arbitraria) 0,3 Hz ~ 3MHz (7 gamme) 

Precisione della base temporale ±10ppm 
Impedenza di ingresso 1 MΩ (contatore di frequenza), 1 kΩ (VCF) 
Livello di uscita TTL ≥3V pz 
Livello di uscita CMOS Da 4V a 14,5 V Pk-Pk 
Attenuazione -20dB 
Frequenza digitale Sì 
Ampiezza e offset digitali Sì 
Scansione lineare e di registro interna Sì  
Sweep variabile Sì 
Modulazione FM Sì 
Modulazione di ampiezza interna ed 
esterna Sì 

Applicazioni 

Le funzioni integrate di questi generatori di funzioni 
consentono a queste unità di adattarsi a un'ampia 
gamma di applicazioni, come ad esempio: Test della 
risposta audio, applicazioni ecografiche, test delle 
vibrazioni, valutazioni del sistema servo 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 
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Tipo di segnale Gamma 
Seno 0,3Hz - 3MHz 

Tipo quadrato 0,3Hz - 3MHz 
Rampa (triangolare) 0,3Hz - 3MHz 

 

 

 

Distorsione armonica <=1%, 0,3Hz ~ 200kHz 
 

 

 

Tempo di salita/discesa ≤100ns all'uscita massima (in carico 50ohm) 
Simmetria +/-2%, 0,3Hz ~ 100kHz 

 

 

 

Parametri AM FM 
Forme d'onda portanti Seno, quadrato, triangolo Seno, quadrato, triangolo 
Frequenza di 
modulazione 400Hz (INT), DC ~ 1MHz EXT 400Hz(INT), DC ~ 20kHz(EXT) 

Profondità da 0% a 120,0% - 
Deviazione - 0 % - 5% 

 

 

 

Forme d'onda Seno, quadrato, triangolo 
Tipo Lineare o logaritmico 
Tempo di scansione 0,5 sec. ~ 30sec. regolabile 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche di frequenza 

Caratteristiche dell'onda 
 

Caratteristiche dell'onda 
 

Caratteristiche di 
 

Caratteristiche sweep 
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Gamma 0,3 Hz ~ 3MHz (5Hz ~ 150MHz EXT) 
Precisione Precisione base temporale 1 conteggio 
Base temporale ±20ppm (23 ±5 ) dopo il riscaldamento di 30minutes 
Risoluzione 100nHz per 1Hz, 0,1 Hz per 100MHz 
Impedenza di ingresso 1Mohm/150pF 

Sensibilità 
<=35mVrms (5Hz ~ 100MHz), <= 45mVrms (100MHz ~ 
150MHz) 
 

 

 

 

Tensione di ingresso 0V ~ 10V 1V (100 : 1) 
Consumo energetico AC115V, 230V 15%, 50 / 60Hz 
Tipo di spina REGNO UNITO 

 

  

 

Dimensioni 251mm x 91mm x 291mm 
Larghezza 251mm 
Lunghezza 291mm 
Altezza 91mm 
Peso Circa 2.2kg 

 

 

 

Temperatura d'esercizio: - Da 0 °C a 40 °C. 
 

 

 

 

Conformità/certificazioni CE 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche elettriche 

Specifiche dell'ambiente operativo 

Contatore di frequenza 
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