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Verabeitungswerkzeuge für Kabelbinder

Verarbeitungswerkzeuge

www.HellermannTyton.de/A311

Manuelles Verarbeitungswerkzeug   
Metallgehäuse 
•	  MK6 bis Binderbreite 9 mm

Typ Bezeichnung
Binderbreite

max. 
Binderstärke 

max. Gewicht Art.-Nr.

MK6 MK6 9,0 2,0 0,52	kg 110-06000

Replacement Blade Ersatzmesser	MK6 - - 0,01	kg 110-06026

Alle	Maße	in	mm.	Technische	Änderungen	vorbehalten.

Manuelles Verarbeitungswerkzeug 
 Kunststoffgehäuse 
•	  MK9 bis Binderbreite 13,5 mm

MK9.

MK6.

•	 Glasfaserverstärktes	Kunststoffgehäuse
•	 Ergonomisches	Design
•	 Für	Kabellbinder	bis	13,5	mm	Breite
•	 Prozesssicheres	Spannen	und	automatisches	bündiges	

	Abschneiden
•	 Stufenlose	Zugkraftverstellung	kombiniert	mit	zweistufiger	

Schnellverstellung
•	 MIL-	und	VG-zugelassen

•	 Robustes	Metallwerkzeug	
•	 Für	Kabelbinder	bis	9	mm	Breite
•	 Prozesssicheres	Spannen	und	automatisches	bündiges	Abschneiden	
•	 Stufenlose	Zugkraftverstellung
•	 Zuverlässig	und	wartungsarm

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale

Typ Bezeichnung
Binderbreite

max. 
Binderstärke 

max. Gewicht Art.-Nr.

MK9 MK9 13,5 2,0 0,385	kg 110-09500

Replacement Blade Ersatzmesser	MK9/MK9HT - - 0,01	kg 110-09511

Lock cap tensioning knob Verstellsicherungskappe - - 0,011	kg 110-07200

Alle	Maße	in	mm.	Technische	Änderungen	vorbehalten.

Produktspezifische	Zulassungen	und	Normen	finden	Sie	im	Anhang.
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