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RS Pro LCR-6002 Tisch-LCR-

Messgerät 9999,99 mF, 99,9999 
MΩ, 9999,99H 

RS Best.-Nr. 117-6718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Fortlaufende 
Testfrequenz 

 

• Automatische 
Pegelsteuerung  

 

• Kompakte Bauform 

 

• DCR-Messung 

 

MERKMALE 
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RS Pro Messgeräte der Serie LCR-6000 verfügen über eine Grundgenauigkeit von 0,05 %, eine 
kompakte Größe (2 HE, Half-Rack) und ein großes (3,5 Zoll) Farb-LCD. Die Messeffizienz wird durch 
die gleichzeitige Anzeige auf dem Bildschirm von nicht nur Einstellungskriterien und Messergebnissen, 
sondern auch von zwei zusätzlichen Überwachungsparametern erhöht. Die Messergebnisse umfassen 
eine PASS/FAIL-Anzeige für eine schnelle Validierung. Der Bediener kann die Frequenz im Bereich 
des Modells frei ändern, sodass er Zeit und Mühe sparen kann, Nullpunkt-Operationen zu wiederholen. 
Ebenfalls enthalten sind Sicherheitshinweise, Netzkabel, Prüfvorrichtung LCR-06A, CD 
(Benutzerhandbuch, PC-Software) 

 

 

 

 

Modellnummer LCR-6002 
Typ Werkbank  
Komponentenart Induktivitäten, Kondensatoren, Widerstände 
Messparameter C/L/R/G/B/Y/D/Q/θ/DCR 
Testmodus Serie/Parallel 
Testfrequenz 10 Hz bis 2 kHz 
Ausgangsimpedanz 30 Ω / 50 Ω / 100 Ω wählbar 
Grundgenauigkeit 0.05%  
Prüfgeschwindigkeit Schnell: 25 ms/MED: 100 ms/LANGSAM: 333 ms 
DC-Bias Intern ±2,5 V (0,5 % + 0,005 V) 
Behälterfunktion Komparator (9 BIN, AUX: 1 BIN) 
Speicher 10000 Datenpunkte 
Anzeigetyp 3,5-Zoll-LCD  
Automatische Bereichswahl Ja  
Datenspeicherung Ja  
Automatische Abschaltzeit Ja 
Batteriestatusanzeige Ja  
Überlastungsanzeige Ja  
Schnittstelle USB/RS-232  

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Allgemeine 
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Parameter Bereich 
R, X, | Z| 0,00001 Ω bis 99,9999 MΩ 
G, B, | Y| 0,01 nS bis 999,999S 
L 0,00001 mH bis 9999.99H 
C 0,00001 pF bis 9999,99 mF 
D 0,00001 bis 9,99999 
F 0,00001 bis 99999,9 
Durchmesser -179,999° bis 179,999° 
Θr -3,14159 bis 3,14159 
DCR 0,00001 Ω bis 99,9999 MΩ 
∆% -99999% ~ 99999% 

 

 

 

AC 
Ebenen 10,00 mV bis 2,00 V 
Pegelgenauigkeit 10% 
Ausgangsimpedanz 100 Ω (nominell) 
Frequenz 10 Hz bis 2 kHz 

Auflösung 

0,01 Hz (100 Hz bis 120 Hz) 
0.1Hz (1KHz) 
1Hz (10kHz) 
10Hz (100.0kHz) 

Frequenzgenauigkeit ± 0.01% 
 
DC 
Pegelbereich 1 V dc 
Pegelgenauigkeit 5% 
Ausgangsimpedanz 100 Ω (nominell) 

 

 

 

Stromquelle Netz  
Batterie im Lieferumfang enthalten Nein 

 

 

 

 

Elektrische 
 

Messsignalmessung 

Anzeigebereich 
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Abmessungen 265 mm x 312 mm x 107 mm 
Länge 265mm 
Breite 312mm 
Höhe 107mm 
Gewicht 3kg 

 

 

 

Betriebsfeuchtigkeit Bis zu 70 % relative Luftfeuchtigkeit (R. H.) 
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C. 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung En 61340 
Meldungen RoHS-Konformitätszertifikat 

 

 

 

 

 

Mechanische 
 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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RS Pro LCR-6000 bietet eine Auswahl von 5 Modellen mit unterschiedlicher Prüffrequenz: 2 kHz, 
LCR-6002, 117-6718 ; 20 kHz, LCR-6020, 117-6717 ; 100 kHz, LCR-6100, 117-6716 ; 200 kHz, LCR-
6200, 117-6715 ; 300 kHz, LCR-6300, 117-6714 ) 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176718/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176717/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176716/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176715/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176714/

