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オーツカ光学 オーライトＦ型２倍
品番：O-LIGHT F X2

■製品特⻑
・OLIGHT-F型は光源に円形20W蛍光管を採⽤し、ワーク上で充分な照度を確保する事が可能です。

点灯⽅式にはインバーター回路基板を採⽤しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
・コンパクトなボディーとアーム形状により、様々な場所に設置する事が可能です。

■製品名
蛍光管式照明拡⼤鏡

■型式名
OLIGHT-F型（フリーアーム式）

■製品仕様
・レンズ

倍率︓2倍
・照明

 光源︓20W円形蛍光管(FCL20N/18）
⼊⼒電圧︓100V・50/60Hz・Aプラグ
消費電⼒︓25W
調光機能︓無し

・本体
重量(Kg)：2.4(レンズ無し・本体重量)
アーム⻑(mm)：約850
ヘッド部⼨法(mm)：Φ230
クランプ可能幅(mm)：15〜60
使⽤温度範囲：5℃〜40℃
防塵・防⽔保護等級：IP20(屋内使⽤に限る）


