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ECPH(ENIX

Soporte de contactos D-SUB - VS-15-BU-DSUB-CD-0OG - 1688942

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

Soporte de contactos D-SUB, tamafio de envoltura 2, para 15 contactos de sefales, tipo de contacto hembra,
para contactos engastados, recto, fijacion mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea

VS-15-...

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 10 pcs

Cantidad de pedido minima 10 pcs

JUANFAH 0

47017918"823092

EAN 4017918823092

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,330 g

Numero de tarifa arancelaria 85366990

Pais de origen Alemania

Clave de venta ABNADB
Datos técnicos
Datos mecanicos

Numero de polos 15

Cara de enchufe D-SUB 15

Ciclos de enchufe > 500

Tipo de conexién

Conexion engastada

Esfuerzo al enchufar por contacto de sefales

<3,40N

Tipo de montaje Taladro
Construccion 15
Tamarfo de carcasa 2
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente (servicio) | -55°C...130°C |
Datos del material
[ vo |

| Clase de combustibilidad segun UL 94
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Datos técnicos

Datos del material

Material carcasa

Acero, estafado

Material soporte de contactos

Termoplastico reforzado con fibra de vidrio UL 94 VO

Datos eléctricos

Numero de polos 15

Corriente asignada 5A (a20°C)
Categoria de sobretensiones 1]

Grado de polucion 2

Tension de dimensionamiento (111/3) 125V
Tension de prueba 1200 V
Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad segun UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS

Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e

Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Esquema de dimensiones

| 39,52 |

a1 s

33,3

Soporte de contactos D-SUB

Clasificaciones

Plano esquematico

15 9

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27140816
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440302
eCl@ss 8.0 27440302
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Clasificaciones

eCl@ss
| eCl@ss 9.0 27440205
ETIM
ETIM 2.0 EC000438
ETIM 3.0 EC000438
ETIM 4.0 EC000438
ETIM 5.0 EC001132
ETIM 6.0 EC000438
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 39121522
Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Recognized “

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 118976

EAC [H[

B.01742

Accesorios

Accesorios

Carcasas aéreas
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Accesorios

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - 1419710

/ Carcasa de canillas D-SUB, indice de protection: IP20, material: ABS, metalizadas, salida de cables: recta, tamafio
de carcasa: 2, color: Metalico, desnudo

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - 1419718

Carcasa de canillas D-SUB, indice de protection: IP20, material: ABS, metalizadas, salida de cables: acodado,
tamafo de carcasa: 2, color: Metalico, desnudo

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724

¥ ,‘? Carcasa de canillas D-SUB, indice de protection: IP20, material: Fundicion inyectada de cinc, salida de cables: recta,
L4/] tamafio de carcasa: 2, color: Metalico, desnudo

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - 1419725

Carcasa de canillas D-SUB, indice de protection: IP20, material: Fundicion inyectada de cinc, salida de cables:
acodado, tamafio de carcasa: 2, color: Metalico, desnudo

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GPME-S/DSFL15 - 1419731

Carcasa de canillas D-SUB, indice de protection: IP20, material: ABS, metalizadas, salida de cables: recta, tamafo
de carcasa: 2, color: Metalico, desnudo, Bloqueo de gancho de sujecion
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Accesorios

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GPME-A/DSFL15 - 1419732

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756

Carcasa de canillas D-SUB, indice de protection: IP20, material: ABS, metalizadas, salida de cables: acodado,
tamafio de carcasa: 2, color: Metalico, desnudo, Bloqueo de gancho de sujecién

Carcasa de canillas D-SUB, indice de protection: IP20, material: Fundicion inyectada de cinc, salida de cables: recta,
tamarfio de carcasa: 2, color: Metalico, desnudo, Bloqueo de gancho de sujecion

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSFL15 - 1419757

Carcasa de canillas D-SUB, indice de protection: IP20, material: Fundicién inyectada de cinc, salida de cables:
acodado, tamafio de carcasa: 2, color: Metalico, desnudo, Blogueo de gancho de sujecion

Contacto engastado

Contacto engastado D-SUB - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - 1418788

Contacto engastado D-SUB, tipo de conexion: Conexién engastada, seccién de conexion: AWG 24- 20

Contacto engastado D-SUB - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - 1418787

Contacto engastado D-SUB, tipo de conexion: Conexion engastada, seccion de conexion: AWG 28- 26
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