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一般规格 

绝缘 2 类，双重绝缘 

二极管测试 最大测试电流 1mA，开路电压 1.5V（典型值） 

连续性测试 如果电阻小于 100Ω，发出音频信号 

低电量指示 “ ”显示显

示屏 4000 计数 LCD 

超出范围指示 显示“OL” 

极性 为负极显示负号“-” 

测量速率 每秒 3 个读数，标称值 

自动关闭电源 约30 分钟 

输入阻抗 >7.5MΩ 交流和直流电压 

交流响应 平均响应 

交流带宽 50 至 60Hz 

电池 两节 AAA 1.5V 电池 

熔断器 μA，mA 范围：200mA/600V 快熔式可复位熔

断器 工作环境 32°F 至 104°F（0°C 至 40°C），

相对湿度时 存储环境 14°F 至 122°F（-10°C 至 50°C），<80

 相对湿度时 工作海拔 2000 米 

尺寸/重量 4.6 in x 2.3 in x 1.4 in/0.32lb (116 x 59 x 36mm/14
5g) 

安全 符合 UL 61010-1 v.3，用于测量 I
V 类 600V，污染等级 2 

规格 

精确度规定为 65°F 至 83°F（18°C 至 28°C），低于 相对湿度 
 

功能 范围 分辨率 精确度 ±（  读数 + 位） 

 
交流电压

（50 至 60

Hz）V 

4V 1mV 
±(1.0 +8) 

40V 10mV 

400V 0.1V 
±(2.3 +10) 

600V 1V 

 

 
DC 电压 

400mV 0.1mV ±(0.5 +3) 

4V 1mV  

±(1.2 +3) 
40V 10mV 

400V 0.1V 

600V 1V 



功能 范围 分辨率 精确度 ±（  读数 + 位） 

 
交流电流

（50 至 60

Hz） 

400μA 0.1μA  

±(2.5 +10) 
4000μA 1μA 

40mA 10μA 

200mA 0.1mA 

 

直流电流 

400μ 0.1μA  

±(2.0 +8) 
4000μA 1μA 

40mA 10μA 

200mA 0.1mA 

 

 

电阻 

400Ω 0.1Ω ±(0.8 +5) 

4kvΩ 1Ω  
±(1.2 +5) 40kΩ 10Ω 

400kΩ 100Ω 

4MΩ 1kΩ ±(5.0 +5) 

40MΩ 10kΩ ±(10.0 +5) 

 

 
电容 

51.20nF 10pF ± 5.0 +30) 

512.0nF 100pF ±(3.0 +15) 

5.120μF 0.001μF ±(5.0 +25) 

51.20μF 0.01μF  

100μF 0.1μF 

 

频率 

9.999Hz 0.001Hz  

±(2.0 +5) 
99.99Hz 0.01Hz 

999.9Hz 0.1Hz 

9.999kHz 1Hz 

负载循环 0.5 至 99.
 

 ±(2.0 +5) 

脉宽：0.1 至 100mS 频
率范围：5Hz 至                                                           
10kHz 灵敏度：>8V RMS 

 

 

 

 

 


