FRANCAIS
FICHE TECHNIQUE

Raccord de platine thermometre hygiénique a résistance
Pt100, 1.5" RJT style
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Syndicats RJT (anneau de Type mixte) sont souvent appelés une union
standard. Le compromis d’un joint d’étanchéité de style qui laisse une
petite crevasse ol le cadre et la partie male de I'union se chevauchent.

Idéal pour les procédés hygiéniques dont les produits laitiers, brasserie et
applications pharmaceutiques.

Spécification du

Type de capteur : Pt100, 3 ou la classe d’élément unique 4 fils A
Type de connexion : RJT 316SS écrou et doublure
La téte de borne : KNEF
Emetteur : Emetteur optionnel SEM - 203p, variait de-50 ° Ca + 150 ° C
Sensor Type Gaine Gaine Soutien Soutien Emetteur RS Order Code
Diameter Longueur Diameter Longueur Equipé
(D1) (L1) (D2) (L2)
Pt100, 4 wire 6.0mm 75mm 8.0mm 50mm Non 872-2764
Pt100, 4 wire 6.0mm 125mm 8.0mm 50mm Non 872-2767
Pt100, 3 wire 6.0mm 75mm 8.0mm 50mm Oui 872-2761
Pt100, 3 wire 6.0mm 125mm 8.0mm 50mm Oui 872-2770
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