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LEVIGATRICE A NASTRO 100MM

Design compatto ideale per |'utilizzo in spazi ristretti

Grande superficie di levigatura 100 x 160 mm per una lavorazione piu
veloce ed efficace

Regolazione della velocita
Guida per un preciso allineamento del nastro

Sistema di aspirazione integrato con turbina e sacchetto di raccolta per
lavorare in modo pulito e preciso

Facile sostituzione del nastro abrasivo
Possibilita di utilizzo stazionario
Fornita con cavo da 4 m, nastro abrasivo 100 x 620 mm (grana 100)

Potenza (W) 1,150
Velocita' a vuoto [giri/min] 230 - 400

| unghezza nastro (mm) 620

| arghezza nastro (mm) 100
Superficie di levigatura (mm) -MISSING-
Peso (Kg) 5.3

Codice prodotto 4933385150
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