Termostati Eﬂg

CARATTERISTICH
E

. TERMOSTATI RS PRO, +5
tensione > +35 °C.

Dispositivo
meccanico

Tensione di
alimentazione di 230
Ve24V.

Gamma di
temperatura da
+5°C a +35 °C.

Direttive UE ®
2011/65/EU e
conformi a 2015/863
per la sicurezza

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare

un prezzo eccezionale.
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Descrizione del prodotto

Cerchi un modo semplice per regolare il clima del tuo ambiente interno? Questo termostato a doppia
tensione RS PRO consente di controllare la temperatura ambiente in un intervallo da +5 °C

Presente in un'ampia gamma di ambienti domestici e commerciali, da nhegozi e uffici a garage e officine,
questo termostato ha un'interfaccia bianca semplice con un quadrante di controllo girevole e regolabile
e marcature numerate in grigio di facile lettura. Sul retro del dispositivo € disponibile un pratico supporto
a parete che semplifica al massimo l'installazione. Puo essere alimentato da una rete elettrica da 230
V o da una batteria da 24 V.

Specifiche generali

Tipo di prodotto Termostato a doppia tensione

Intervallo di temperatura Da +5 °C a +35 °C.

Temperatura massima +35°C

Temperatura minima +5°C

Caratteristiche supplementari Termostato a doppia tensione, dispositivo meccanico

Magazzini, parcheggi, passerelle, aree di costruzione,

Applicazioni parchi e giardini, sicurezza domestica

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione 230V
Batteria 24V
Funzionamento Ruotare

Omologazioni

Conformita/certificazioni Conformita  RoHS  (Restriction of Hazardous
Substances), ANSI/ESD S20.20:2014 e BS EN 61340-
5-1:2007, 2011/65/EU e
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