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Válvula de bola de alta 
presión de acero inoxidable 

RS Pro de 1 pulg 2 vías 

Código RS 764-4247       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 

• Puerto completo de 
1/4" a 4" (DN8 a 
DN100) 

 

• Fundición de 
inversión 

 

• Vástago a prueba de 
soplado 

 

• Dispositivo de 
bloqueo 

 

• Almohadilla de 
montaje ISO 5211 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad 
comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

 

Válvulas de bola de extremo roscado de acero inoxidable Marca RS para el control de caudal. 

 

 

 

Conexión roscada 1in BSPP 

Tipo de adjunto Roscado 

Material del cuerpo ASTM A351-CF8M 

Tamaño de rosca 1in 

Seguro para usar con Gas, aceite, agua 

Material de bola ASTM A351-CF8M 

Material de asa Acero inoxidable 

Tipo 2 vías 

Aplicación 
Sistemas de calefacción; tratamiento de agua; Control 
de flujo de líquido 

 

     

 

Tamaño de conexión  25 mm 

Par 12.5Nm 

Peso 1kg 

 

 

 

Temperatura de funcionamiento  -20 °C a 200 °C. 

Descripción de producto  

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Presión de funcionamiento máxima 1.000 psi 

 

 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones ISO-5211 

       

Aprobaciones 
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