SIEMENS

Datenblatt 8WD4440-5AC

Dauerlichtelement, mit integrierter LED, griin, AC 115V,
Durchmesser 70 mm

Allgemeine technische Daten

Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Dauerlichtelement
Ausfiihrung des optischen Signals Dauerlicht
Spannungsart der Betriebsspannung AC
Betriebsspannung

® 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert 115V

¢ 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert 115V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung 10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung -10 %
aufgenommener Strom maximal 25 mA
Lebensdauer der LED 100 000 h
Farbe grin
Befestigungsart Bajonett

Referenzkennzeichen
® gemal DIN EN 61346-2
® gemaR |IEC 81346-2:2009

Mechanische Daten
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_04510

AuBendurchmesser des Signalsdulenelements 70 mm

Leuchtmittel

Produktbestandteil Leuchtmittel Ja

Art des Leuchtmittels LED
Lichtstérke 0,7 cd
Lichtstarke 0,48 ...1,07 cd

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur wahrend Betrieb -20 ... +50 °C
Schutzart IP IP65

Hoéhe 65,5 mm
Breite 70 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung EMV (Elektro-  Konformitétser- sonstiges
magnetische klarung
Vertraglichkeit)
. 2 c € Bestatigungen
uL [ H [ C-Tick EG-Konf,

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlifb=8WD4440-5AC

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4440-5AC

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4440-5AC

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplédne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4440-5AC&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4440-5AC/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4440-5AC/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4440-5AC/Certificate?ct=440&ci=461&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4440-5AC/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4440-5AC/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4440-5AC
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4440-5AC
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4440-5AC
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4440-5AC&lang=de
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSD0_XX_90247

	Online Produktinformation anzeigen: 


