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led 应急照明灯条 50 w 
RS 号： 125-6919             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• T8 双 LED 板条灯 

 

• 3 小时开关维护型紧急 

 

• 保护等级：IP20 

 

• 30000 小时使用寿命 

 

• 金属主体，带白色表

面 

 

• 非可调光 

 

• 灯类型 smd led 

 

• 材料聚碳酸脂和压制

钢 - 金属主体、白色 
完成 

 

特点 
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RS Pro pro 双 led 3 小时开关维护型紧急板条灯是传统 T8 板条灯的极佳替代品。LED 灯技术通过更

低的功耗来节能，且由于具有 30000 小时的使用寿命而可以减少维护。LED 灯技术可在冷白色 
(4000K) 的色温下产生瞬时灯光，无预热时间。RS Pro led 板条灯采用表面安装且包含 聚碳酸酯扩散

器、具有 IP20 保护等级  
提供选项如下： 

• 125-6919 - 50W 双紧急板条灯 5ft 、 5250lm 、光束角 137 
• 125-6921 - 60W 双紧急板条灯 6ft 、 6500lm 、光束角 134  

 

 

 

 

灯类型  LED  
轻质款式 隔板   
亮度 5250lm 
色温 4000K  
维护          维护 
材料 钢 + 聚碳酸脂   
表面 白色   
持续时间   3h    
随附灯 是的         

应用 特别适用于商业、工业和零售应用、可用于：走廊、车

间、紧急出口、停车场 
 

 

 

功率 50W 
额定电压   230V 直流 
运行电流 0.245A   

 

 

 

 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1256919/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1256921/
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长度 1525mm 

宽度 95mm 

深度 85mm 

接头类型 板条 

重量  2.86kg 
 

 

 

ip 等级  IP20      
 

 

 

合规性 / 认证 rohs 
eu 能效等级 a+ 

     

 

 

机械规格 

认证 

保护类别 
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