JiLovato

Mushroom head
push button actuators

A IMPULSION.
@40mm/1,6” (sans embase de fixation).
LPC B6144 | Rouge
A IMPULSION.
@60mm/2,4” (sans embase de fixation).
LPC B6164 | Rouge

LPC B614...

A ACCROCHAGE, POUSSER-TIRER.
P40mm/1,6” (sans embase de fixation).
Pour arrét simple.

LPC B6742 | Noir

A ACCROCHAGE, TOURNER POUR DEVERROUILLER.
@40mm/1,6” (sans embase de fixation).
Pour arrét simple.

LPC B6344 ' Rouge

#30mm/1,2” (sans embase de fixation).
Pour arrét d’'urgence, conforme 150 13850.
LPC B6634 | Rouge

@40mm/1,6” (sans embase de fixation).

LPC BE74... Pour arrét d’urgence, conforme IS0 13850.
LPC B6644 Rouge

LPC B616...

A ACCROCHAGE, DEVERROUILLAGE A CLE.
@40mm/1,6” (sans embase de fixation) ~

Pour arrét d'urgence. Conforme 180 13850.
LPC BL6644 | Rouge

Boutons coup-de-poing & impulsion
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Tourner pour déverrouiller
lumineux

LPC BL664...

LPC B6634

Déverrouillage par clé

LPC B684...

(1577)

| Caractéristiques d’emploi

— toute position de montage est admise
— environnement :
= fempérature de fonctionnement : -25 3 +70°C
» température de stockage : -40 4 +85°C
— degré de protection :
= selon IEC/EN : IP66, IP67 et IP69K
= selon UL/CSA :type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Matériaux

Réalisés en polyamide.

Valeurs mécaniques

Force d’actionnement : <0,5kg/1,11b (bouton).
Durabilité mécanique

— coup-de-poing a impulsions : 5.000.000 cycles
— coup-de-poing & accrochage : 300.000 cycles.

1NO LPXC10 Avis
LPX CF10 Faston
LPXCS10 | Aressort
1NOA LPXC10A |Avis
1NC LPX CO1 Avis
LPX CFO1 Faston
LPX CS01 A ressort
1NFR LPXCOID |Avis

Montage par encliquetage sur I'embase de fixation

LPX AU120 (a acheter a part). Sur les TYPES A
IMPULSION, on peut monter jusqu’a 9 éléments :

3 a gauche, 3 au centre et 3 a droite. Sur les TYPES A
ACCROCHAGE, on peut monter jusqu’a 4 contacts en
n’importe quelle position. A intérieur du couvercle des
boitiers LPZ, on peut monter jusqu’a 3 contacts par
élément.

Certifications et conformité

Certifications obtenues: EAC, CCC, RINA; UL Listed pour
USA et Canada (cULus-Fichier E93601) comme “Auxiliary
Devices”.

Conformes aux normes : IEC/EN 60947-1,

IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.




