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Serie

COMPOSTO TERMOPLASTICO AD ELEVATA
RESISTENZA PER ALTE TEMPERATURE

- Ruota in composto speciale termoresistente.
- Elevata resistenza meccanica agli urti, massima scorrevolezza.
- Temperatura di impiego: -40°C / +270°C.
- Mozzo con: foro passante.
— Per movimentazioni manuali su pavimenti in ottimo stato.
- Portate valutate secondo EN 12527 e EN 12532 senza
applicare ostacoli.

THERMOPLASTIC COMPOUND WITH
EXCELLENT MECHANICAL RESISTANCE FOR
HIGH TEMPERATURES

- Wheel made of special thermo resistant compound.

- Excellent shocks resistance; minimal ralling resistance.

- Temperature range: -40°C / +270°C (-40°F / +518°F).

— Hub with: plain bore.

- For manual applications over floors in perfect conditions

— Load ratings according to EN 12532 and EN 12527 without
obstacles.

THERMOPLASTISCHE VERBINDUNG MIT HOHE
MECHANISCHER BESTANDIGKEIT FUR HOHE
TEMPERATUREN

- Rad aus hitzebestindigem sonder Kunststoff fiir Amwendung zu
hohe Temperaturen.

- Hohe Stossfestigkeit und sehr leichter Lauf.

- Arbeitstemperatur: -40°C / +270°C.

- Lagerung: Gleitlager.

- Fir Handbewegung auf Boden in sehr gutem Zustand.

- Tragfahigkeit nach EN 12532 und EN 12527 chne Hindernisse
festgestellt.

80 100 125

COMPOSE SPECIAL AVEC ELEVEE RESITANCE
MECANIQUE POUR HAUTES TEMPERATURES

- Roue en composé spécial thermorésistant.
— Trés bonne résistance aux chocs; trés faible résistance au

raulement.

— Température d’'emploi: -40°C / + 270°C (-40°F / +518°F).

- Moyeu avec: alésage lisse.

— Pour utilisation manuelle sur sols en trés bon état.

— Charges admissibles définies selon EN 12532 et EN 12527 sans

ohstacles.

COMPUESTO ESPECIAL CON EXCELENTE
RESISTENCIA MECANICA PARA EMPLEOS
EN TEMPERATURAS ELEVADAS

- Rueda en compuesto especial termoresistente.

- Elevada resistencia a los golpes, maxima facilidad de rodadura.

— Temperatura de empleo: -40°C / + 270°C (-40°F / +518°F)

— Cubo con: agujero liso.

- Para desplazamientos manuales sobre pavimentaciones
Optimas.

— Capacidades de carga estimadas conforme a EN 12532 y EN
12527 sin poner obstaculos.
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W= FORO PASSANTE - PLAIN BORE - GLEITLAGER - ALESAGE LISSE - AGUJERO LISO
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Mon idonso per impiego con freno - Not suitable for use with brake - Fur Feststeller-Arwendung nicht geeignet - Pas indiqué pour I'application du frein - No apto

para uso con freno.



LAG
FS + INOX 20

INOX - STAINLESS - ROSTFREI - INOX - INOX

Serie

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

- - - - ’ | e——
At N 28152 28156 T
d 12 12 - - - - ray (
(G-l J =] i
At N 28102 26106 28109 28110 B11dm 812 = i
d 12 12 20 a0 20 20 = =
SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS
At N 28252 28256 - - - - *
d 12 12 - - - - 3 -
r'f \\ VR
At N, 28202 28206 28009 28210 8214w pLvry) mm (o e
. |
d 12 12 20 20 20 20 - Y
SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RUCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A OFIL - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR
At N 28352HA 28356HA - - - - .
At N 98352HB 28356HB - - - - ——
_ _ _ _ A ’
d 12 12 / /{ .
At N 28302HA 28306HA - 28310HC 24314HE m 28322HE )
At N 28302HB 28306HB - 28310HD 28314HF m 28322HF - .
I
d 12 12 - 20 20 20
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS
H 108 128 160 160 203 240 ] .
T mB 102082 10283 102483 135¢110 1352110 135%110 ) o ol
- E b B
3 ab BOKG0 BOXED BOXED 10580 10580 105480 o .
B g B 8 B 10 10 10
7l 9 HA=10/HB=12 HC=12 / HD=14 HE=12 / HF=16
F 2 57 1 9 57 59 o |-
- F_ I ] b B
T u 40 0 50 50 60 60 & -
& Ko 150 150 250 250 300 570 ’

MNon idoneo per impiego con freno - Mot suitable for use with brake - Fur Feststeller-Arwendung nicht geeignet - Pas indiqué pour I'application du frein - No apta para uso con freno.

T @ 175-180/60 / & Con bussola speciale a basso atrito - With special low friction recluction bush - Mit sonder niedrige Reibungsreduktionshilse
- Avec entretoise & basse friction - Con casquillo especial de basa friccidn.
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MITTELLAST GEHAUSE INOX 20 MIT EINBAUPLATTE

- Finitura: lucidatura

lamiera incx ALS| 204 stampata.

temperature, max. +2707)

stampata.
4} Sfera di acciaio inox AISI 420

stampata.

SUPPORTI MEDI INOX 20 A PIASTRA

1) Piastra d'attacco con pemo preformato in

3) Como girevola in Bmisra inoe AI3] 304

5) Arello tenuta sfers in lamiera incx AlS| 204

2) Arello parapolvers in materale termoplastico
{termoplastico cristalling nel support per ale

CHAPES MOYENNES INOX 20 A PLATINE

- Finish: poliert. - Finition: polie.
1) Einbauplatte aus geprasstemn AISI 304 Edelstahlblech 1) Platine de fixation avec piviot central préforma en
mit vomeformtam Zapfen. thle ince AISI 304 emboutis,

2} Staubring aus themnoplastischem Kunstztoff (kristallin
thermopkastischar Kunstatoff fir hohe Temperaturan,
max. 270°C),

3) Lenkgabsl aus gepresstem AISI 204 Edelstahiblach.

4} Kugeln aus AlS1 420 Edelstahl.

51 Kugelkranzhalter aus gepresstem AlSI 204

hautes températures mas, 2700C),

ambotie.
4} Billes en acier inox ALSI 420,

3) Fourche pivotante en tale inoe AIS| 304

2) Anneau pare-poudre en matigr thermoplastique
{themoplastique cristalline dare les chapes pour

MEDIUM DUTY TOP PLATE CASTORS
INOX 20

- Finish: polished.

1) Top plate with forged central pin in pressed
stainkess stosl-shast AlS| 304,

2} Thamoplaztic dust protection ring (crystalline
thermoplastic for high temparaturas castors,
max. 270°C).

3) Swival fork in pressed =tainless sted-sheet AIS
304

4 Stainless stesl balls AlS| 420,
5) Balls retaining ring in pressed stainless sted
sheet AIS| 304,

SOPORTES MEDIOS INOX 20 A PLATINA

- Acabado: pulico.

1) Platina de anclaje con pemo cantral preformads
an chapa ince A3 204 estampada.

2} Anillo anti-pobo en materal termoplastico
{plastico cristalino en los =oportes para altas
temperaturas, max. 270°C).

3} Horquilla giratoria en chapa inox AIS| 204
astampada.

4} Bolas en acero inow AIST 420,

Edelstahlblach. 5) Anneau porte-billas en thle inox AI5] 304 5) Dieco porta-bolas en chapa inox AIS| 304
amboutic, astampada.
@ | w® 100 100 125 125 125 150 150 175-180 200
T v 4 40 5 40 50 5 5 50 a0 80
STANDARD - STANDARD - STANDARD - STANDARD - STANDARD
[ A 02305 230 028 0215 (2320 (232s 02335 0233 12365 (2370
T 7 Ak 02405 (2410 02418 02415 (12420 (12425 02435 02420 (12465 (2470
ALTE TEMPERATURE - HIGH TEMPERATURES - HITZEBESTANDIG - HAUTES TEMPERATURES - ALTAS TEMPERATURAS
[/ Art.|  [2805% (2610w - - (2820w (2825 - - (2365 (1287 (o
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS
L 108 128 123 154 180 160 181 181 28218 240
FhomB| 10263 102485 10peEa 102483 102483 135110 102483 135110 13510 135110
. . BNSE 96xSH
- 7655 oS5 Thn5a 105475 105475
s B0 BED 10575 BOMAD 10675 5
. BleD BOKAD BOxED i i 105480 105480
= g B B B B 8 10 B 10 10 10
w F = a7 45 40 40 49 1 51 57 50
7 0 B B 10 B 10 10 10 10 12 12
I _:_ FR FR FR FR FR FR FR R FR FR
& fo 150 150 250 150 250 250 250 250 370 570

Par arficoli con freno aggiungers FR al codics (vedem anche pag. 21) - To order iterns with brakes add FR to part number (ees also pags 21) - Fiir gebemates
Ausfihrungen FR zur Beatzlinurmmer beifligen (sishe auch Seits 21) - Pour versions a frein ajouter FR & la référence produit (voir aussi page 21) - Para ariculos
con freno afadir FR al codigo (vean tarmbien la Eﬂg. 21).

# Mon idoneo perimpisgo con freno - Mot suital

con frano,

(@ B0/40-125/40

=3
(13

i

(@ 100/50L-150/50L

o

Z 125/50-150/50

le for uee with braks - Nicht gesignst filr Festeteller - Pas indiqué pour lMapplication du frein - No apto para uao

& 175/80-200/60



INOX 20
SUPPORTIINOX 20 A FORO PASSANTE

1) Boccola di iduzione dal foro passanta in acciaio inox ALS] 430, 2) Piastra porta sfore in lamisrainoe AIS] 204,
STAINLESS STEEL INOX 20 BOLT HOLE CASTORS

1) Bolt hole reduction bush in stainkss sted AIS] 430, 2) Stainless steal ALS] 304 balls retaining plate
ROSTFREIER GEHAUSE INOX 20 MIT ROCKENLOCH

1} Reduktionshlilss zum Ruckenloch aus Edelstahl AISI 430, 2) Kugelkranzhalter aus gepresstem Edelstahl ALSI 304,
CHAPES INOX 20 A TROU CENTRAL

SOPORTES INOX 20 CON TALADRO LISO PASADOR
1} Cazsquillo da reduccibn por taladro en acero AIS1 420, 2) Platina porta-bolas en chapa de acem inox A151 304,

a0 100 100 125 135 150 175-140 200
40 40 il 40 a0 a0 i 2l

STAMDARD - STANDARD - STANDARD - STANDARD - STANDARD

= At (2505HA (251 0HA 02518HC 02515HA (2525HC 02520HG (12565HE 02570HE

” Art. (2505HR (251 (HE 02518HD D2515HE (2525HD 02530HD (2585HF 02570HF
ALTE TEMPERATURE - HIGH TEMPERATURES - HITZEBESTANDIG - HAUTES TEMPERATURES - ALTAS TEMPERATURAS

= At (2605HA 02910HA* - - (2925H0* - (2965HE* (2470HE*

” Art. [2005HE* (1291(HE* - - 02925HD* - (2055HF* ZHTIHF*
DATI TECHIZI - TECHNICAL DA&TA - TECHNISCHE DATEN - DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

) HA=10/ HB=12 HG=12 / HD=14 HE=12 / HF=1d

SUPPORTI INOX 20 A PERNO FILETTATO

1) Pemo filettato in acciaio incx AlS| 304, 2) Boccola di riduzione del foro in acciaio incx A5 430,
3] Rondalla inox A1 204, 4) Dado incx AIS] 204,

THREADED STEM STAINLESS STEEL INOX 20 CASTORS

1) Threaded stainless steel stem ALSI 304, 2) Stainless steal AlSI 430 bolt hole reduction bush.

3 Btainless steal washer Al3] 304, 4)-Stainless steal nut ALS] 304,

ROSTFREIER GEHAUSE INOX 20 MIT GEWINDESTIFT

1) Rostireie Gawindestift aus Edalstahl A1SI 304, 2) Reduktionshilsa zum Rockanloch aus Edelstahl AlSI 430,
3) Rostfreie Scheibe AlS| 304, 4) Lostfreie Mutter AIS| 304,

CHAPES INOX 20 A TIGE FILETEE

1) Tige filetée an acier inox A5 204, 2) Bague de reduction du trou central en acier inox A5 430,
3) Rondalle incoc AI31 204, 4) Ecrou inow A1S] 304,

SOPORTES INOX 20 CON ESPIGA ROSCADA

1) Espiga roscada inox AIS| 204, 2) Cazquille de reduccisn por & taladro en inox AISI 430,

3] Arandela incoc A1SI 304, 4) Tuerca inow ALS] 304,

a0 100 100 125 125 150 175-140 20
40 40 i 40 ] a il

2

STAMDARD - STANDARD - STANDARD - STANDARD - STANDARD

(2s0svA 025104 02518YC (2515YA (2s2sYC (253070 (2s55YE 12510ME
O2s0sYE 2s510YE 02518YD 12515YB (2szsyD (230D (2365YF (s70YF

ALTE TEMPERATLIRE - HIGH TEMPERATUIRES - HITZ EBESTANDIG - HAUTES TEMPERATURES - ALTAS TEMPERATURAS

Art.
Art.

Q205YA* el - - (2525YCw - (2465YE* 1HTYE
(290sYE* (2010YE™ - - (202syYD* - (2oesYF*> (20TONF*

DATI TECNIC! - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONMEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

=pp

T Pl

YA=M1025 / YB=M12425 YC=M1230 / YD=M14x30 YE=M12¢30/ YF=M16x230

#® Mon idoreo per impiego con freno - Mot suitable for uae with brake - Micht gesignet for Feststeller - Pas indiqué pour 'application du frein - Mo apto para uso

con frena.

1) Bague de réduction du trou central en acier inow A151 420, 2) Disque porte-billes en téle inox AIS] 204 estampés,

13



P60 - M40 - M20 FRENO ANTERIORE A PEDALE - Elocca contemporaneaments la rotazione della ruota & dal
supporta. E applicato ai supporti girsveli PE0, M40 & M20 {malla in acciaio dacromstizzato) = Inox 40,
INOX 40 - INOX 20  jnox 20 fmollain acciaio inax AIS| 301}, Nei supporti P60, M40 & Inox 40 il freno & regolabile. Per articoli
con freno aggiungere FR al codice.
TRAILING FOOT BRAKE - Locks whesl and swivel simultansously. It is fitted to swivel castors P80,
FR M40 and M20 (dacromet steel spring) and Inox 40, Inox 20 (A5 201 stainless steel spring). The brake on
castors PE0, M40 and Incx 40 is adjustable. To order items with brake add FR to part number.
FUSS-FESTSTELLER IN NACHLAUF - Blockiert Rad und Lenkung gleichzeitig. Ausfithrung fir
Lenkgehause PE0, M40 und M20 (Feder aus Stahl mit dacromet Schutz) und Inox 40, Inox 20 (Feder aus
Edelstahl AIS| 301). Die Ausfihrung fir P60, M40 und Inox 40 Gehause ist nachatellbar. Fir Rollen mit
Totalfesteller FR zur Bestell-Mr befugen.
FREIN AVANT A PEDALE - Bloque en méme ternps la rous et le pivatement. Appliqué aux chapss
pivotantes P60, M40 et M20 (ressort en acier dacromet) et Inox 40, Inox 20 (ressort en acier inox AISI
301). Le frein des chapes PE0, M40 et Inox 40 aat réglable. Pour articles avec frein ajouter FR au code.
FRENO ANTERIOR DE PIE - Bloquea simultansamente o soporte v la rusda. Aplicado a loa sopartes
giratorics PE0, M40 v M20 (muelle en acero dacromet) v Inox 40, Inox 20 imuelle en acero inox AISI 201).
En los soportes PE0, M40 v Inox 40 &l freno es ajustable. Para articulos con freno anadir FR al codiga.

R
E;I; M20 - Inox 20: BO/M0-125/40 108 mm Kg. 0,110
( LA @ 100/50-180/50 140 mm Kg. 0,180
el @ 160/60-200/60 168 mm Kg. 0,260
s PE0 - M40 - Inox 40: @ 100/50-180/50 140 mm Kg. 0,270
& 125/60-250/80 170 mm Kg. 0,470

FRENQ POSTERIORE A PEDALE - Blocca contemporaneamente la rotazions della ructa & dal
supporto. Leveraggio a snodo senza molle, E munito di vite di regolazione. Per articoli con freno
aggiungere FY al codice.

LEADING FOOT BRAKE - Locks wheel and swivel simultaneously. Leverage without springs. ls
adjustable by means of a acrew. To order items with brake add FV' to part number.
FUSS-FESTSTELLER IN VORLAUF - Blockiert Réd und Lenkung gleichzettig. Hebefunktion ohne
Feder. Mit Einstellschraube. Fir Rollen mit Totalfesteller FV zur Beatell-Mr beifigen.

FREIN ARRIER A PEDALE - Bloqus en méme tempa la roue ot le pivotement. Systéme de leviers
sans ressort. Equipé d'une vis de réglags. Pour articles avec frein ajouter FV au code,

FRENO POSTERIOR DE PIE - Bloquea simultansamente &l aoporte v la rueda. Sistema de levas sin
muelle, Dotado de tornillo de regulacién. Para aticules con freno anadir FY al codigo.

= g R )
-7 _./qﬁil E70: @ 150/60-200/80 150 mm Kg. 0,500
( &) ™ P60 - M40: @ 125/60-250/80 150 mm Kg. 0,500

\ )
\, A

BLOCCAGGIO DIREZIOMALE - Blocea la rotazione del supporto nella direzione del senso di marcia.
E70 - P60 - M40 - M20 Interasse for: 60 mm. e
DIRECTIONAL LOCK - Locks the swivel in the direction of mation. Bolt hole apacing: 80 mm.
RICHTUNGSFESTSTELLER - Lenksperre in Laufrichtung. Schraublochentfernung: 80 mm.
BLOCAGE DIRECTIONMNEL - Blogue le pivoternent dans la direction de marche. Entr'axe des trous
de fixation: &0 mm.
BLOQUEOQ DIRECCIOMAL - Blequea &l rodamiento del soporte en la direzcion de marcha.
Distancia entre centroa: 80 mm.

Art. N. d
M20: 3 125/50-180/50 Pag3s Kjg. 0,390
& 1680/80-200/80 Pags0 Kg. 0,390
M40 - PE0: @ 125/50-180/30 Pagas K. 0,390
7 125/80-250/60 Pao4n Kjg. 0,390
E70: & 150/60-200/80 Pag45 fg. 0,390

BLOCCAGGIO DIREZIONALE A DUE POSIZIONI

3i aziona manualmente, blocca la rotazione del supporto in due punti a 180°, Aggiungers B2 al codice.
DIRECTIONAL LOCK

Manually operated, locks the swiveling of the castor in two points at 160°. Add B2 to partnumber.
RICHTUNGSFESTSTELLER

Hand betatigt, blockiert die Lenkung der Gehause auf zwei Punkte zu 180°. Beifugen B2 zur
Bestellnummer.

BLOCAGE DIRECTIONNEL

Acli;:r!né manusllement, arréte le pivotement de la chape sur deux pointa a4 1807, Ajouter B2 a la référence
produit.

BELOQUEC DIRECCIONAL

Accionado manualments, bloquea &l girar de la harguilla en dos puntos a 180°, Afadir B2 al codigo.

GA0: @ 125-150/105 & 300153
& 2004126 (i 3001324132
& 2501353 & 400/132+132
& 2501004100

Ef0: & 300A153
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ORGANI DI ROTOLAMENTO - BEARINGS - LAGERUNG - ORGANS DE ROULEMENT - ORGANOS DE RODAMIENTO

Cuscinetti a sfere schermati da un lato & buzsola di riduzione in tube di acciaio trafilato con distarziali in
acciaio zincato: per usi continui ai massimi carichi.

Shielded precizion ball bearings, with reduction bush of drawn steel tube and spacers of zincplated steal:
for continuous applications at highest loads.

Prizizions-Rillenkugellager, einseitig abgeschirmt, mit Reduktionshilse aus gezogenem Stahl und
Distarzréshren aus verzinktem Stahl: fir Daverbatrish unter Hichatbaaztung.

Roulements a billes protégés sur un cité, entretoise de réduction en tube d'acier trafilé, et bague entre-
raulemeants en acier Zingué: pour usage cortinu aux charges plus alovéas,

Cojinetes a belas de precision protegidos por 2l lade exterior, casquillo de reduccién en tulso de acaro
trefilado v separadores intemos v extemos en acaro cincado; para usos continucs a las maximas cargas.

Cuscinetti a sfere schermati di costruzione speciale per le ruote BETA: per usi con frequente
micvimentazione ai massimi canchi consentiti delle ructe.

Shielded ball bearings of special design for whesls series BETA: for frequent usage at maximum whesl
loading.

Abgeschirmte Rillenkugellager im Sonderkonstruktion far BETA Rader: for haufigen Lauf unter
héchstmaglicher Belastung der Rader.

Roulements a billes de construction speciale pour les rouss BETA: pour usage fréquent aux charges plus
elevées admis par les rouss.

Cojinetes a bolas de construccidn especial para las muedas BETA: para usos frecuantes a las maximas
cargas permitidas para esta nieda.

f— Cuscinatto a rullini temperati & rettificati, con pista di rotolamento in acciaio temperato e bussola in tubo
g di acciaio temperato: per usi continui ai massimi carichi.
Hardened and rectified roller baaring, with hardened steel slesve and bush of hardened steal tube: for
continuous applications at highest loads.
Rollankorblager, gehirtet und geschliffen, mit gehirteter Laufbuchze und gehineter Reduktionshilse: far
Dauarbetrish unter Hbchatbealastung.
Roulement a rouleaux trempés et rectifiés, avec piste de roulement en acier trempé et entretoise en tube
d'acier trempé: pour usage continu aux charges plus elevésas,
Cojinste a rodillos templados y rectificados con pista de rodadura en acero templado v casquillo de
reduccidn en tubo de acero templado; para usos continuos a las maximas cangas.
(=1
(==
—
Cuscinatto a rullini standard e buszsola intubo di acciaio: per impiego in ambienti normali.
Standard roller bearing and sted buszh: for applications in nomal environmants.
Rollenkorblager, standard, und Reduktionshilse aus Stahirchr; fur Betrish unter normalen Bedingungen.
Roulement a rouleaux standard et entretoise en tube acier: pour usage dans un milieu normal.
Cojinete a rodillos standard y casquille de reduccicn en tubo de acera: para usos en ambientes nomales.
gr& Cuscinetto a rullini Inox AlS1 304 e buszola in acciaio incw AISI 304 per impiego in presenza di sostarze
comosive.
Ei Stainless :tteel roller bearing AISI 304 and stainless steal bush AISI 204: for applications in comrosive
environments.
Rollenkorblager, rostfrai, aus Edelstahl AlS] 304 mit Reduktionshilse aus Bdelstahl AISI 204: far Betrisk
bl Komosionsmitteln.
Roulament a rouleauwx Inox AISI 304 et entretoise en acier inox AIS| 304: pour usage en presence de
substances comosives.
Cojinete a rodillos Inox AKS] 304 v casquille de reduccién en acero inox AlS] 204: para usos en ambientes
COMoSivos.
L Boccole in poliammide & autelubrificante e bussola di riduzions in tubo di acciaio o acciaio incx ALS] 204
mm  Perusiintemittenti.
Self-lubricating polyamide 6 bushes and sted or stainless steal AIS] 204 reduction bush: for intermittent
use.
Buchsen aus Polyamid 6, selbstzchmierend, und Reduktionhdlze aus Stahl oder Edelstahl A131 204: for
zeitbegrenzten Betrish.
Bagues en Polyamide & autclubrifiante et entretoize en acier ou acier incx AIS| 304; pour usage
intemmittent.
Buje en poliamida & autolubricante v casquillo de reduccidn en tulbo de acero o acero inow AIS| 204: para
usos intamitartes.
.
||

Foro passante & bussola di riduzione in tubo di acciaio o acciaio inox AISI 204; per uai intemittenti.
Plain bore and reduction bush obtained from a steel tube or incx AlS] 204 for intemittent use.
Gleitlager und Reduktionshllss aus Stahl oder aus Edelztahl AIS1 204: fir zeitbegrenzten Betriak.
Alésage lisse et entretoize de réduction en tube acier ou acier inox AIS] 204 pour usage intermittent.
Agujero liso v casquillo de reduccién en tubo de acero o acero inox AIS| 204: para uzos intermitentes.




POLIURETANG POLYURETHANE POLYURETHAN POLYURETHANE POLIURETANG
& VULKOLLAN & VULKCGLLAN & VULKOLLAN & VULKGLLAN & VULKOLLAN
POLIURETANG THERMOPLASTIC THERMOPLASTICHER  POLYURETHAME POLIURETANG
TERMOPLASTICO POLYURETHANE POLYURETHAN THERMOPLASTIQUE  TERMOPLASTICO
GOMMA RUBBER GUMMI CAQOUTCHOUC GOMA
POLIAMMIDE POLYAMIDE FOLYAMID POLYAMIDE POLIAMIDA
COMPATIBILITA CHEMICAL CHEMISCHE COMPATIBILITE COMPATIBILIDAD
CHIMICA COMPATIBILITY BESTAENDIGKEIT CHIMIGUE CUIMICA
-- -- + ++ |Acetato di etile Ethyl acetata Aithylacetat Acatate d'ethyle Acatat de afil
-- -- ++ ++ |Acstone Acatona Acatan Achtons Acatona
-- - ++ == | Acido acetico Acetic acid Essigsaura Acicke acétiua Acido acético
== == + == | Acido acetico glaciale Acetic ackl glacial Ekessigsiure Acide acétique glacial Acido acético glacial
+ == + == | Acide cdoridrico Hydrochloric acid Salzsaura Acide chlorhydriqua Acido clorhildrico
-- -- + == | MAcido cloridico canc., Hydrochlor acid conc., | Salzsaurs Koz, Ackle chiorhgdrigue cone. [Acido clomildrico
-- ! -- = | Acido cromico Chromic acid Chomsaura Acide chmmigue Acido cromico
+ + == | MAcido formico Formic acid Ameisansiure Aeide formiqua Acido formico
! - ++ == | Meido fosforico Phosphoric acid Phesphorsiura Acide phosphoricque Acido fosfbrico
! - ++ = | Acido latfico Lactic acid Milchsiura Acide ctiquea Acido cteo
- == - == | Acido nitrico Mitrie: acid Salpatarsiure Acide nitrique Acido nitrico
- == - == | Acido solforico 2ulphuric acid Schwefal=iura Acide sulfurique Acido sulfirico
++ ++ ++ ++ [Acqua Wiatar Wassar Eau Aoua
-- ! -- + | Bequa dicloro Chlorins water Chlorwassar Eau chlorés Agua clorada
++ - + == |Moqua cesigenata Hydrogen pamixide Waszsars toffsuparcaoyd Eau oxygénée Agua oxigenada
== == == == |Acgua ragia Acjua regia Kénigswasser Eau régale Boua regia
+ + ++ ++ |Alcol etilico Ethyl alcohal Attylalkohol Mool athyliqua Alcohol atlico
- -- ++ ++ |Alcol metilico Mty alcahcl Mathylalkaohaol Mleool mathylique Aleohol metlico
-- ! ++ ++ | Aldeidk fomica Farmaldahyda Formalklahyd Farmaldéhyda Aldehido férmico
-- ! + +  |Anilina Aniling Anilin Anilire Anilina
+ -- -- ++ |Berzira Gasoling Benzin Essancea Gasoclira
-- ! -- == |Bromo Bramins Erom Brome Broma
++ ++ ++ |Carbonato di sodio Bodium carbonate Natriumcaronat Carbonate de sodium Carbonato de sodio
-- -- -- - | Clore Chloring Chlar Chlore Cloro
-- -- -- + | Clore benzana Chlorobenzens Chlorbarzal Chlorebenzéng Clerobenceno
-- -- -- == | Cloraformic Chloroform Chlorcform Chloraforme Cloraformo
-- -- -- + | Clorura di metilena Methylene dichlorida Mathylanchlorid Chlonra da méthyBna Clorum de metileno
+ ! ++ + | Clorura dinichel Mickel chloride Nickekhlorid Chlonura da nickel Clorum de nigual
+ ! + ++ | Clore di sodio Badium chloride Natriumchlorid Chlonrs da sodium Clorum de sodio
-- ! -- ++ | Slorure di vinile Winyl chloride Vinylchlorid Chlonra da vingle Clorum de vinilo
- -- -- == | Crasolo Cresols Krasola Crésol Crigol
-- -- ++ ++ | Dimnetifarmarnmicks Dimethylformamida Cimathylformamid Diméthylformamida Dirnetilfarmarnida
+ + -- ++ |Esano Hawans Heaxan Hexana Hexano
! + ! ++ |Etera di petrolic Petraleum ether Erdiliather Ether de pétrala Etar de petrilec
+ ++ + == | Glicole etilenico Ethylans ghycol Aittoylanglykol Ghycol Gthylanique Etillanglicol
-- ! ++ + |ldressido di potassio Patassium hydroxids Kaliumhydreegyd Hydrowyde de potassium | Hidréxido de potasio
+ -- + ++ |ldrossido di sodio Bodium hydroxicde Natriumbycromxyd Hyelromicks da sodium Hidréxido de sodio
-- - ++ ++ |lpoclonite di sodio Bodium hypochlorite Natriumhypochlarit Hypochlorite de sodium | Hipoclorito de sodio
++ ++ ++ ++ |Latte Iilk: ilch Lait Lache
-- -- -- ++ |Metiketichatons M athyletidketons ettt by lketon Méthyla éthyle cétone Metil-atilcatona
+ + 4 ++ |Mitrato di sodio Bodium nitrata Natriumnitrat Mitrate de sodium Mitrato da sodio
4 4+ -- ++ | Sliminerali Mineral cils Mineraléla Huiles minéral Aceite mineral
++ ! - ++ | Clivagatali Vagetable oils Pilarzlichedils Huiles végstalkes Aceite vagatal
4 o -- ++ | Slio di paraffina Paraffin il Paraffinél Huile de paraffing Aceite da parafina
+ + -- ++ | Slio diesal pafta) Dieseal il Diesadl Huile dieseal Aceite diesal
++ ! -- == | Ceono Czone Qzon Qzone Czong
+ ! -- ++ |Petrolio Patrol Erdti Pétrola Patrislan
++ ! + ++ | 2olfato di rame Copper sulphate Kupfarsulfat Sulfate de cuivre 2 lfato de cobre
-- -- -- ++ | Tramentina Turpanting Terpantin Tér&banthina Tramentina
-- -- -- + | Tricloroetilans (trigina) Trichloroathylans Trichlorathylan Trichloréthyléna Triclorostilano
+ + + + | Vapore Steam Darnpf Vapeur Vapor
++ Rasistanta Rasistant Beastiindig Résistant Resistanta
+ Discretameants resistanta  Fairly resistant Fair bastindig Moyennament résistant  Discratamenta resistante
+ Probabilmante rasistanta  Probably resistant Wahrschainlich bestiandia  Prcbablement résistant  Probablameante resistanta
- Digcretaments attaccate  Fairly attacched Wabrscheinlich angegrifien  Moyannement attagqué Discretaments apegato
-- Men resistants Mt resistant Nicht bastindig Man-résistant Mo resistents
! MNassun dato Me clata available Keing Information Pas da donndes MNo datos



