
Dimensions intérieures : 

26.8 x 15.3 x 8 cm (11" x 6" x 3")

La solution de protection pour équipements

électroniques portatifs

Résistent aux chocs, étanche à l'eau et à la

poussière

Verrous à double action à fermeture facile

Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide -

rés istant et léger

Roues en alignement

Valve d’équilibrage automatique de la pression de

l’air

Matériel en acier inoxydable

Pick N Pluck™ avec mousse circonvoluée du couvercle

Garantie d’excellence

Noir Gris

argenté

Jaune Orange Desert_tanOd_green

1170 Case Certificates

• IP67(1 meter submersion for 30 minutes)

1170 Case CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures
(L x W x D)

Interior
Dimensions
(L x W x D)

29.6 x 21.2 x 9.6 cm 

(12" x 8" x 4")

26.8 x 15.3 x 8 cm

(11" x 6" x 3")

Profondeur du
couvercle

Profondeur
du fond

Profondeur
totale

2.7 cm

(1")

5.3 cm

(2.08")

8 cm

3.16")

Profondeur du
couvercle

Profondeur
du fond

Profondeur
totale

2.7 cm

(1.08")

5.3 cm

(2.08")

8 cm

3.16")

Poids avec
mousse

Poids sans
mousse

Flottabilité
maxi.

0.95 kg. 

(2.1 lbs)

0.89kg 

(1.96 lbs.)

3.29 kg

(7.25 lbs. )

Plage de températures

-40 / 99° C

(-40 / 210° F)

Materials

Corps Loquet
Couvercle à
joint torique

Broches

Polypropylene ABS PolymerStainless

Steel

Mousse
Corps
de la
purge

Prise
d’air de
la purge

Couvercle
à joint
torique

Polyurethane

3 pieces

ABS 3 Micron

Hydrophobic

Nonwoven

PET

70 Shore

Nitrile

Configuration

Cat. nº Description

1170 1170 Case

1170 Case ACCESSOIRES

Cat. nº Description
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