Ringkabelschuhe R

MERKMALE

- Isolierte Ringklemme RS Pro,
o LaTahigelt StehbolzengroRe M6 (1/4),

und einfaches

Crimpen DrahtgrofRe 0,5 Terminal mm
bis 1,5 mm, rot
Zinnbeschichtung

far
Korrosionsbestandi

gkeit

Zusatzliche
Festigkeit und
ausgezeichnete
Leitfahigkeit

Vinylisolierung fur
elektrische
Isolierung und
Terminal Schutz

Farbcodierte
Isolierung zur
einfachen
Erkennung der
Terminal Gréf3e

Erweiterte

Isolierungseinfihrun

g fur einfaches

Einfihren des Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
Kabels allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Ringkabelschuhe

Produktbeschreibung

Eine hochwertige, isolierte Crimp-Ring-Anschlussklemme von RS PRO, auch bekannt als
Ringstecker oder Kabelschuh. Crimp-Ring-Anschlussklemmen werden zum Verbinden eines
elektrischen Kabels oder Drahtes mit einem Bolzen oder einem Kontaktstift an einer elektrischen
Komponente, wie beispielsweise einer Batterieanschlussklemme verwendet. Diese Ring-
Anschlussklemme besteht aus hochleitfahigem Kupfer und ist in Doppelcrimptechnik mit einer
innenliegenden Kupferhllse ausgefuhrt. Diese innere Kupferhiilse verstarkt den Zylinder, sorgt fur
einen robusten und sicheren Crimp und schiitzt den Draht vor Druck und starken Vibrationen. Die
Terminal wird dann fir maximale elektrische Eigenschaften verzinnt Leitfahigkeit und

Korrosionsbestandigkeit .

Allgemeine

Isolierung
Isoliermaterial

Farbe
Kontaktwerkstoff
Kontaktbeschichtung
Stehbolzengrofie

Doppelcrimp

Anwendung

Elektrische

Isoliert

Nylon

Rot

Kupferfett

Zinn

M6 (1/4)

Mit Kupferhtilse auf Zylinder

Vielzahl von Branchen fir den Anschluss von Drahten
an elektrische Komponenten. Zu den Anwendungen
gehdren Verkabelungen in industriellen Steuerungen
und Industriemaschinen, Automobilanwendungen,

Kommunikationseinrichtungen, Stromversorgungen und
Haushaltsgeraten.

Maximale elektrische Nennleistung
Maximaler elektrischer Strom

105 °C max. 600 V
22 AWG: 9 A, 16 AWG: 18 A.
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Ringkabelschuhe E‘Elﬂg

Dicke 0.75mm
Gesamtlange 27.8mm
Innenringdurchmesser 6.4mm
AuBenringdurchmesser 11.6mm
Maximale Drahtgréf3e 1.5mmn2
Minimale DrahtgréRRe 0.5mm~»2
Maximale Drahtgrofiie (AWG) 16AWG
Minimale DrahtgroRe (AWG) 22AWG

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur 150 °C.
Konformitat/Zertifizierung UL

=
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Ringkabelschuhe

e

Nylon Insulation Extra Copper Sleeve

Dimensions
Wire Size 3‘%“ Dimensions (inchimm)
w F L E D 1 T
{mm’.'mn] Size  [(inch/mm]
0515mm22-16AWG| 14 | 252164 | 4571116 | 43311.0 [1.084127.8] 433110 | 17745 | 08717 | 0300.75
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