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Caratteristiche

Display digitale a 2000 conteggi
Impostazione automatica e Data Hold
MAX Hold

Retroilluminazione display a norma
EN61010-1 CAT 111 600 V

Contenitore in plastica sagomato doppio
Controllo diodo

Test di continuita

SPECIFICHE

Lo strumento & conforme a: EN61010-1.

Isolamento: Classe 2, doppio isolamento.

Categoria di sovratensione: CATIII 600V

Display: Display LCD a 2000 conteggi con indicazione di funzione.
Polarita: Automatica, (-) indicazione di polarita negativa.

Fuori gamma: Indicazione "OL".

Indicazione di batteria scarica: Viene visualizzata l'indicazione "BAT"
quando la tensione della batteria scende al di sotto del livello di
funzionamento.

Velocita di misurazione: 2 volte al secondo, nominale.
Spegnimento automatico: Il misuratore si spegne automaticamente
dopo circa 15 minuti di inattivita.

Ambiente operativo: Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) a < 70%
umidita relativa.

Temperatura di stoccaggio: Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) a
< 80 % umidita relativa.

Per uso interno, altezza max: 2000m
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Grado di inquinamento: 2

Alimentazione: Una batteria standard da 9V, NEDA 1604, IEC 6F22.
Dimensioni: 150 (A) x 70 (L) x 48 (P) mm

Peso: Circa: 255 g.

La precisione ¢ specificata a 18 °C e 28 °C (da 65 °F a 83 °F), inferiore

a70% UR.

Tensione c.c. (impostazione automatica)

Gamma Risoluzione Precisione

200,0 mV 0,1 mV +0,5% della lettura + 2 cifre
2,000 V 1 mV

20,00V omv +1,0% della lettura + 2 cifre
200,0 V 100 mV

600 V 1V +1,2% della lettura + 2 cifre

Impedenza d'entrata: 10 M Q

Ingresso massimo: 600 V c.c. rms.
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Tensione c.a. (impostazione automatica ad eccezione della gamma

da 200 mV)
Gamma Risoluzione Precisione
200,0 mV 0,1 mV +1,5% della lettura + 30 cifre
2,000 V 1 mV +1,2% della lettura + 3 cifre
2000V 10my +1,5% della lettura + 3 cifre
200,0 V 100 mV
600 V 1V +2,0% della lettura + 4 cifre

Impedenza d'entrata: 10M Q
Gamma di frequenza da 50 a 60 Hz

Ingresso massimo: 600V c.c./c.a. rms.

Corrente c.c. (impostazione automatica per uA e mA)

Gamma Risoluzione Precisione
200 uA 0,1 uA +1,0% della lettura +3 cifre
2000 uA 1uA

+1,5% della lettura +3 cifre
20,00 mA 10 uA
200,0 mA 100 uA
10 A 10 mA +2,5% della lettura +5 cifre

Protezione da sovraccarichi: Fusibile 0.2A / 250V e 10A / 250V.
Ingresso massimo: 200 mA c.c. 0 200 mA c.a. rms su gamme uA/ mA,
10 A c.c. o c.a. rms sulla gamma da 10 A.
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Corrente c.a. (impostazione automatica per uA e mA)

Gamma Risoluzione Precisione

200 uA 0,1 uA +1,5% della lettura + 5 cifre
2000 uA luA

20,00 mA 10 uA +1,8% della lettura + 5 cifre
200,0 mA 100 uA

10 A 10 mA +3,0% della lettura + 7 cifre

Protezione da sovraccarichi: Fusibile 0.2A / 250V e

10A / 250V. Gamma di frequenza: da 50 a 60 Hz

Ingresso massimo: 200 mA c.c. 0 200 mA c.a. rms su gamme uA/ mA,
10 A c.c. o c.a. rms sulla gamma da 10 A.

Resistenza (impostazione automatica)

Gamma Risoluzione Precisione

200,092 0,1Q +1,2% della lettura + 4 cifre
2,000k 1Q +1,0% della lettura + 2 cifre
20,00k 10Q

200.0k2 1000 +1,2% della lettura + 2 cifre
2,000MQ 1kQ

20.00MQ 10k +2,0% della lettura + 3 cifre

Protezione in ingresso: 250 V
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Temperatura

Gamma Risoluzione Precisione
-50°C~+1000°C 1°c +3% di lettura +5 cifre
-58°F~+1832°F 1°F +3% di lettura +8 cifre

Sensore: Termocoppia tipo K
Protezione da sovraccarichi: 250V c.c. o c.a. rms.

Test diodo
Corrente di prova | Risoluzione Precisione
0.3mA 1 mV +10% della lettura + 5 cifre
tipica

Tensione circuito aperto: 1,5V c.c. tipico
Protezione contro i sovraccarichi: 250V c.c. o c.a. rms.

Rilevamento continuita

Segnale acustico soglia: Meno di 100Q; corrente di prova:
Protezione da sovraccarichi <0,3 mA 250V c.c. o c.a. rms.

Accessori:

Puntali, batteria da 9 V, sonda per temperatura di tipo K, manuale
dell'utente.
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